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Datos generales para pedido

Cédigo 3041980000
Tipo UC20-FM-BASE
GTIN (EAN) 4099987013338
Cantidad 1 Pieza
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UC20-FM-BASE

Datos técnicos

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

Profundidad 101 mm Profundidad (pulgadas) 3.9764 inch
Altura 120 mm Altura (pulgadas) 4.7244 inch
Anchura 30 mm Anchura (pulgadas) 1.1811 inch
Peso neto Og

Alimentacion

Tension de alimentacion 5V DC %4 % via UC20 Consumo de corriente desde Isys, typ. <500 mA
Datos del sistema

Entorno de programacion Linux

Indicaciéon importante

Informacién de producto

The matching end brackets are included with the control.

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001422 ETIM 9.0 EC001422
ETIM 10.0 EC001422 ECLASS 14.0 27-24-22-05
ECLASS 15.0 27-24-22-05
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