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Relés individuales dentro del CRM CUBESERIES

¢ Tensiones de controlde 12- 110V DCy 24 -230V AC

¢ 4 contacto conmutado (7 A)

¢ Con pulsadores de prueba con codificacion de color
(bobina AC: naranja, bobina DC: azul)

¢ Con indicador de estado mecanico

Datos generales para pedido

Version CUBESERIES, Relé, Nimero de contactos: 4, Con-
tacto conmutado AgNi, Tensién de mando nomi-
nal: 24 V DC, Intensidad permanente: 7 A, Cone-
xién enchufable, Pulsador de prueba disponible: Si

Codigo 3053010000

Tipo CRM40024T

GTIN (EAN) 4099987022835

Cantidad 10 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

& AN s &

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E223474

Dimensiones y pesos

Profundidad 35.5 mm Profundidad (pulgadas) 1.3976 inch
Altura 27.4 mm Altura (pulgadas) 1.0787 inch
Anchura 21 mm Anchura (pulgadas) 0.8268 inch
Peso neto 3bg

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C Temperatura ambiente -40°C..70°C

Temperatura de servicio

Humedad

25°C / 95% de humedad
relativa, sin condensacion

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

REACH SVHC

Conforme sin exencién

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales UL

Nam. de certificacién (cURus) E223474
Lado de mando
Tension de mando nominal 24V DC Intensidad nominal DC 37.8 mA
Potencia nominal o9w Resistencia inductiva 640 Q=+ 10%
Indicador de estado No
Lado de carga
Tensién nominal de conexion 250V AC Intensidad permanente 7A
Frecuencia de conex. max. con carga 0.1 Hz Tension de conex. AC, max. 250V
nom.
Intensidad de conexion 16 A/20ms Potencia de conmutacion AC (6hmica), 1500 VA
max.
Potencia de conmutacién DC (6hmica), 168 W @ 24 V Retardo de conexion <20ms
max.
Retardo en la desconexién <9 ms Tipo de contacto 4 CO contact (AgNi)

Vida util mecénica

2 x 10 10 ciclos de
conmutacion

Potencia de conexion minima

1M0mA@12V, 100 mA @
5V

Datos generales

Altitud de funcionamiento <2000 m, sobre el nivel Pulsador de prueba disponible Si
del mar
Version del pulsador de prueba Boton de test bloqueable, Indicador de posicion del interruptor Si

Boton de test temporal

mecanico
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Datos técnicos
Color transparente Grado inflamabilidad segun UL 94 V-2
Coordinacion de aislamiento
Tensién nominal 260V Grado de polucion 2
Categoria de sobretension 1l Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de 2 kVeff / 1 min Resistencia a tensiones dieléctricas de 1,5 kVeff /1 min.
contactos adyacentes contacto abierto
Sobretension de choque fijo 4 kV (1,2/50 ps) Tipo de proteccion IP40
Informacion adicional sobre homologaciones/normas
Nam. de certificacién (CSA) 607178-80219312 Ndam. de certificacién (VDE) 40059812
Nam. de certificacién (cURus) E223474
Datos de conexion
Técnica de conexidon de conductores Conexion enchufable Paso en mm (P) 5.00 mm
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Miscellaneous

Type code CUBESERIES relay versions

oot IO

Additional function
Product family

C  CUBESERIES

D Free wheel diode
No protective circuit

Product type L LED available

R Relay —— - NolLED available
Relay design T Test button

| Interface Pinning - No test button

M Multiple Pinning Input volt
nput voltage

Contact type 012 12vDC
1 1C0 024 24vVDC
2 2C0 048 48VvDC
4 4CD 110 110vDC
h24 24VAC
Contact material 615 115V AC
0 AgNi ‘
ghi | 730 230VAC
Type codes
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Datos generales para pedido

Tipo
Caodigo
GTIN (EAN)
Cantidad

CXXD 21N
3053270000

4099987023092

20 ST

Versiéon

CUBESERIES, Diodo antiparalelo, Tensién de mando nominal: 6...230

V DC, Conexién enchufable

Diodo LED y diodo antiparalelo

Datos generales para pedido

Tipo CXX LD 41G Version

Codigo 3053310000 CUBESERIES, Médulo LED con diodo antiparalelo, Tensién de mando
GTIN (EAN) 4099987023115 nominal: 6...24 V DC, Conexion enchufable

Cantidad 20 ST

Tipo CXXLD 41R Version

Codigo 3053290000 CUBESERIES, Mdédulo LED con diodo antiparalelo, Tensién de mando
GTIN (EAN) 4099987023108 nominal: 6...24 V DC, Conexién enchufable

Cantidad 20 ST

Tipo CXXLD 42G Versiéon

Codigo 3053340000 CUBESERIES, Mddulo LED con diodo antiparalelo, Tensién de mando
GTIN (EAN) 4099987023139 nominal: 24...60 V DC, Conexion enchufable

Cantidad 20 ST

Tipo CXX LD 42R Versiéon

Codigo 3053320000 CUBESERIES, Médulo LED con diodo antiparalelo, Tension de mando
GTIN (EAN) 4099987023122 nominal: 24...60 V DC, Conexién enchufable

Cantidad 20 ST
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Datos generales para pedido

Tipo CXXL61G Version

Codigo 3053420000 CUBESERIES, Médulo LED, Tensiéon de mando nominal: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4099987023207 Conexién enchufable

Cantidad 20 ST

Tipo CXXL61R Version

Coédigo 3053410000 CUBESERIES, Médulo LED, Tensién de mando nominal: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4099987023191 Conexion enchufable

Cantidad 20 ST

Tipo CXXL 62G Versiéon

Codigo 3053440000 CUBESERIES, Médulo LED, Tension de mando nominal: 24..60 V UC,
GTIN (EAN) 4099987023221 Conexion enchufable

Cantidad 20 ST

Tipo CXXL62R Versiéon

Codigo 3053430000 CUBESERIES, Médulo LED, Tension de mando nominal: 24...60 V UC,
GTIN (EAN) 4099987023214 Conexiéon enchufable

Cantidad 20 ST

Zécalos portarrelés

Datos generales para pedido

Zbcalos portarrelés para los relés CRM CUBESERIES

¢ Version de salida 4 contactos conmutados para relés 2
contacto conmutado y 4 contactos conmutados

¢ Conexioén por tornillo y PUSH IN

* Conectores PUSH IN con empujadores anchos para
destornilladores con dimension cana destornillador
hasta 1,0 x 5,5 mm

¢ Varias posibilidades de conexion cruzada

* Accesorios a juego como conexiones transversales,
clips de retencién y médulos LED

Tipo CSM P 4CO Versiéon

Caédigo 3053140000 CUBESERIES, Base portarrelés, Numero de contactos: 4, Contacto
GTIN (EAN) 4099987022965 conmutado, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN

Cantidad 10 ST

Tipo CSM S 4CO Version

Cadigo 3053160000 CUBESERIES, Base portarrelés, Numero de contactos: 4, Contacto
GTIN (EAN) 4099987022989 conmutado, Intensidad permanente: 6 A, Conexién brida-tornillo
Cantidad 10 ST
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Conexiones transversales

Datos generales para pedido

Tipo CXM CCP 2P BL
Cadigo 3053230000
GTIN (EAN) 4099987023054
Cantidad 20 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexién transversal

Tipo CXM CCP 2P RD
Cadigo 3053220000
GTIN (EAN) 4099987023047
Cantidad 20 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexidn transversal

Tipo CXM CCP 8P BL
Cédigo 3053210000
GTIN (EAN) 4099987023030
Cantidad 10 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexidn transversal

Tipo CXM CCP 8P RD
Cédigo 3053200000
GTIN (EAN) 4099987023023
Cantidad 10 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexion transversal

Tipo CXM CCS 6P GY
Cédigo 3053180000
GTIN (EAN) 4099987023009
Cantidad 2ST

Version
CUBESERIES, Conexién transversal

Clips de retencion

Datos generales para pedido

Clips de retencion para relés CUBESERIES CRI.
Clip de retencion de plastico:

¢ Con funcion de expulsiéon de relé

¢ Ranuras de rotulacion para marcadores MultiFit
¢ Se adapta a relés con y sin pulsador de prueba
Clip de retencion metalico:

* Para una sujecion fuerte del relé en el conector

Tipo CXM CLIP P
Cédigo 3053240000
GTIN (EAN) 4099987023061
Cantidad 10 ST

Version

CUBESERIES, Clip de retenciéon
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Tipo CXM CLIP M Versiéon

Codigo 3053190000 CUBESERIES, Clip de retencién

GTIN (EAN) 4099987023016
Cantidad 25 ST

Conexiones transversales

Datos generales para pedido

Conexion transversal para los zécalos de CUBESERIES

CRI.

* Versiones con plastico de color rojo y azul para una
posible codificacion

Versiones para los conectores PUSH IN:

* Conexion transversal de 8 pines para A1y A2 de la
bobina

¢ puente enchufable de 2 pines para conectar a los
conectores vecinos

¢ Puente enchufable de 2 pines para conectar los canales
de salida dentro de un mismo conector

Versién para conectores roscados:

¢ Conexion transversal de 8 pines para conectarse a los
enchufes vecinos.

Tipo CXX JMP 2P BL Version

Codigo 3053260000 CUBESERIES, Conexidn transversal

GTIN (EAN) 4099987023085
Cantidad 30 ST

Tipo CXX JMP 2P RD Version

Caodigo 3053250000 CUBESERIES, Conexidn transversal

GTIN (EAN) 4099987023078
Cantidad 30 ST
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Zoécalos portarrelés

Zocalos portarrelés para los relés CRM CUBESERIES

¢ Version de salida 4 contactos conmutados para relés 2
contacto conmutado y 4 contactos conmutados

* Conexién por tornillo y PUSH IN

¢ Conectores PUSH IN con empujadores anchos para
destornilladores con dimension cana destornillador
hasta 1,0 x 5,5 mm

* Varias posibilidades de conexion cruzada

* Accesorios a juego como conexiones transversales,
clips de retencién y médulos LED

Datos generales para pedido

Tipo CSM P 4CO Versiéon

Codigo 3053140000 CUBESERIES, Base portarrelés, Niumero de contactos: 4, Contacto
GTIN (EAN) 4099987022965 conmutado, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN

Cantidad 10 ST

Tipo CSM S 4CO Version

Codigo 3053160000 CUBESERIES, Base portarrelés, Numero de contactos: 4, Contacto
GTIN (EAN) 4099987022989 conmutado, Intensidad permanente: 6 A, Conexién brida-tornillo

Cantidad 10 ST
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