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Las nuevas alimentaciones eléctricas PROeco de segunda
generacién maximizan la disponibilidad de las aplicacio-
nes de automatizacién. La serie de doce piezas ofrece
funciones estandar: con alto rendimiento, eficiencia y
aptas para muchos sistemas. El LED tricolor facilita espe-
cialmente las actividades de servicio y la integracion de
los dispositivos PROeco. La serie es compatible con SAI
de CC, control electrénico de carga y médulos de diodos
y es apta para configurar sistemas de gestion de la ener-
gia. Su disefio compacto se adapta a aplicaciones con
limitaciones de espacio, como los cuadros eléctricos pla-
nos en el campo.

Datos generales para pedido

Versién Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Cédigo 3146450000

Tipo PRO ECO 72W 24V 3A 11 SI

GTIN (EAN) 4099987579391

Cantidad 1 Pieza
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ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E255651

N.2 de certificado (cULus) E258476

Dimensiones y pesos

Profundidad 100 mm Profundidad (pulgadas) 3.937 inch
Altura 130 mm Altura (pulgadas) 5.1181 inch
Anchura 32 mm Anchura (pulgadas) 1.2598 inch
Peso neto 420¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C Temperatura de servicio -25°C..70°C
Arranque 2-40°C Humedad 5...95 % de humedad

relativa, sin condensacion

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva

RoHS

Conforme con exencién

Exencién RoHS (si procede/conocida)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP

d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Datos nominales UL

Nam. de certificacién (cURus) E255651
Entrada
Sistema de conexion SNAP IN

Rango de tensién de entrada AC

85...264 V AC (deriva térmica a 100 V AC)

Fusible previo recomendado

2 A/ DI, fusible

6 A, car. B, fusible automatico
2..4 A, car. C, fusible automético

Zona de frecuencia AC 45...65 Hz

Tension nominal de entrada 100...240V AC/120..340V DC

Protectores de sobretension, entrada Varistor

Fusible de entrada interno

Técnica de conexion de conductores SNAP IN

Gama de tension de entrada DC 110..370 V DC (derating at 120 V DC)

Consumo de corriente con respecto ala Tipo de tensién AC

tension de entrada Tensioén de entrada 100V
Corriente de entrada 1.33A
Tipo de tension AC
Tension de entrada 240V
Corriente de entrada 0.69 A
Tipo de tension DC
Tension de entrada 120V
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Corriente de entrada 0.73 A
Tipo de tensién DC
Tension de entrada 370V
Corriente de entrada 0.26 A

Regulacion de linea (tip.) 1%

Resistencia eléctrica de entrada, max. 300V AC 15 s

Potencia admitida nominal 82.8 VA

Tension de conexion (tip.) 36 A

Regulacion de la carga (tip.) 2%

Tiempo de arranque, max. 1s

Salida

Potencia de salida 72 W

Rizado residual max. <50 mVPP / ancho de banda 20 MHz

Sistema de conexion SNAP IN

Tension nominal de salida 24V DC

Conmutado paralelo si, max. 3

Protecciéon de sobrecarga Si

Tension de salida, max. 28V

Tension de salida, min. 22V

Técnica de conexion de conductores SNAP IN

Tension de salida, observacione (ajustable con potenciémetro)

Corriente de salida nominal para 3AabbeC

Unominal

Regulacion de linea (tip.) 1%

Carga capacitiva ilimitado

Tiempo transitorio de caida de red Tiempo transitorio de caida de red, min. 124 ms
Tipo de tensién de entrada AC
Tension de entrada 230V
Corriente de salida 3A
Tension de salida 24V
Tiempo transitorio de caida de red, min. 27 ms
Tipo de tensién de entrada AC
Tension de entrada 120V
Corriente de salida 3A
Tension de salida 24V

Proteccién contra tension inversa Si

Corriente de salida continua @
UNominal

Regulacion de la carga (tip.)
Tiempo de subida

1.876 A@70°C

2%
<100 ms

Datos generales

Tiempo de puenteado de fallo de CA @
Inominal

Grado de eficiencia

>120msat230VAC/>25msat 120V AC

Typ.: 83,6% @ 120 V AC, Typ.: 87,6% @ 230 V AC

Humedad

5...95 % de humedad relativa, sin condensacion

Tipo de proteccion

IP20

Categoria de sobretension

Posicion de montaje, instrucciones de
montaje

Montaje sobre carril TS 35

Versién especial de la capota

Metal, resistente a la corrosion

Proteccion contra tensién inversa de la  30...35 V DC

carga

Factor de potencia Factor de potencia tipico 0.5
Tension de entrada 120V
Temperatura ambiente 25°C
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Potencia de salida 72 W
Factor de potencia tipico 0.45
Tension de entrada 230V
Temperatura ambiente 25°C
Potencia de salida 72 W

Corriente de descarga a tierra, max. 3.5 mA

Pérdida de potencia, sin carga 3w

Protecciéon contra cortocircuito Si

Pérdida de potencia, carga nominal 12W

Altitud de funcionamiento

Proteccién contra exceso de Si
temperatura

<5000 m (> 2000 m, observar derating)

Coordenadas de aislamiento

Categoria de sobretension ]

Grado de polucion

2

Clase de proteccion I, con conexidn de tierra

Tension de aislamiento entrada /salida 4 kV

Entrada de tension de aislamiento / 3 kv
tierra

Entrada de tension de aislamiento /
tierra

0.5 kV

EMC / choque / vibracion

Limitacién de corrientes de armoénicos Conforme a la norma EN
de red 61000-3-2

Resistencia al impacto segun IEC
60068-2-27

30 g en todas las
direcciones

Emision de ruidos de conformidad con laClase B
norma EN55032

Prueba de resistencia a interferencias

segln

EN 61000-4-2 (ESD),

EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),

EN 61000-4-11

(Dips). IEC 61000-6-1,

IEC 61000-6-2, IEC
61000-6-3, IEC 61000-6-4

Resistencia a la vibracién segun IEC 0.7¢
60068-2-6

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las maquinas segin EN60204

Tension baja de proteccion

SELV acc. to IEC
61010-1, PELV acc. to IEC
61010-2-201

Transformadores de seguridad para Conforme a la norma EN

fuentes de alimentacion conmutadas 61558-2-16

Datos de conexion (entrada)

Sistema de conexion SNAP IN Ndmero de bornes 3 para L/N/PE
Seccion de conexién del conductor 12 AWG Seccién de conexién del conductor 20 AWG
AWG/kcmil , max. AWG/kcmil , min.

Seccion de conexién del conductor, 4 mm?2 Seccién de conexion del conductor, 0.5 mm?2
flexible , max. flexible , min.

Seccién del conductor, rigido , max. 2.5 mm?2 Seccidén del conductor, rigido , min. 0.5 mm?2
Longitud de desaislado (entrada) 9 mm

Datos de conexion (salida)

Sistema de conexion SNAP IN Ndmero de bornes 4 (++/-)
Seccién de conexion del conductor 12 AWG Seccién de conexion del conductor 20 AWG

AWG/kcmil , max.

AWG/kcmil , min.

Fecha de creacién 20.03.2026 04:52:06 MEZ

Version del catalogo / Dibujos



PRO ECO 72W 24V 3A 1l SI

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Seccion de conexién del conductor, 4 mm?2 Secciéon de conexién del conductor, 0.5 mm?2

flexible , max. flexible , min.

Seccién del conductor, rigido , max. 2.5 mm?2 Seccién del conductor, rigido , min. 0.5 mm?2

Longitud de desaislado (salida) 9 mm

Datos de conexion (seial)

Seccién de conductor, flexible, (sefial), 1.5 mm?2 Sistema de conexion PUSH IN

max.

Stripping length (Signal) 8 mm Seccién de conexiéon del conductor, 14

AWG/kcmil , max.

Seccién del conductor, rigido , min. 0.2 mm?2 Seccién del conductor, rigido , max. 1.5 mm?2

Seccién de conductor, flexible (sefial), 0.2 mm?2 Ndmero de bornes 2

min.

Seccion del conductor, AWG/kcmil , 28 mm?2

min.

PA52_7 Seializacion

Contacto libre de potencial Si LED verde Tension de servicio
correcta

Carga de contacto (CNA) max.30VDC/ 1A

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540

ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01

ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Accesorios

Destornillador de pala plana

Destornillador con aislamiento VDE para uso en
elementos bajo tensién de hasta 1000 V ACy 1500V
DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS",
comprobacién individual. Cafia de aleacién de acero,
cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Tipo SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Version
Codigo 2749610000 Herramienta de montaje, Anchura de cafia (B): 3.5 mm, Longitud de
GTIN (EAN) 4050118896350 cana: 100 mm, Solidez de cafa (A): 0.6 mm

Cantidad 18T

Angulo final
‘.‘@ii'-%’-‘-. Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el
P y SR04 (¢] guroy
1] =27 ‘(‘*‘gb‘% carril y para evitar el deslizamiento, Weidmidiller dispone
.aE ? 4 de los angulos de fijacion. Se dispone de disefios con

o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el
angulo de fijacion sefializadores, incluso sefializadores
de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de

prueba.
Datos generales para pedido
Tipo WEW 35/1 VO GF SW Version
Codigo 1478990000 Angulo de fijacion lateral, negro, TS 35, V-0, Wemid, Anchura: 12
GTIN (EAN) 4050118286892 mm, 130 °C
Cantidad 50 ST
Tipo WEW 35/2 VO GF SW Version
Codigo 1479000000 Angulo de fijacion lateral, negro, TS 35, V-0, Wemid, Anchura: 8 mm,
GTIN (EAN) 4050118286779 130°C

Cantidad 50 ST

Instalacion

Accesorio de montaje para fuentes de alimentacion de
Weidmiiller.
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Datos generales para pedido

Tipo MTA 30 BK Version

Codigo 1168970000 Electronics housings, Mounting flange, Accessories
GTIN (EAN) 4032248960965
Cantidad 45 ST
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