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Los bornes portafusibles y bornes de componente permi-
ten que los elementos protectores y funcionales se inte-
gren directamente en la regleta de bornes. Los bornes-
porta fusibles incorporan portafusibles integrados para
proteger de forma fiable los circuitos eléctricos contra
sobrecargas, siendo ideales para sistemas de control y
distribucién. Los bornes para componentes permiten inte-
grar directamente en el cableado componentes electro-
nicos como diodos, resistencias o LED. Esto permite una
implementacién compacta y ordenada de funciones de
conmutacion y separacion de senales. Ambos tipos de
bornes aseguran una mayor seguridad, un mantenimiento
facil y una instalacién compacta y orientada a funciones.

Datos generales para pedido

Versién Bloque de bornes con componentes, PUSH IN,
2.5 mm?, 24V, 24 V, Nimero de conexiones: 4,
Numero de pisos: 1, TS 35

Cédigo 3170190000

Tipo A4C 2.5 EM 24VUC LED RD/1
GTIN (EAN) 4099987834575

Cantidad 50 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

Dimensiones y pesos

Anchura 5.1 mm Anchura (pulgadas) 0.2008 inch
Peso neto 952g¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25°C...55 °C Temperatura de servicio continuo, min. -60 °C
Temperatura de servicio continuo, max. 130 °C

Bornes portafusibles

Indicacién LCD

Componente

Tipo de elemento Resistencia Producto 2 LED rojo
Producto Corriente 20 mA

Conductor embornable (conexion nominal)

Calibre segun 60 947-1 A3 Direccion de conexion arriba
Longitud de desaislado 10 mm Tipo de conexion 2 PUSH IN
Tipo de conexion PUSH IN Numero de conexiones 4
Dimens. cana destornillador 0,6 x 3,6 mm

Datos del material

Color componentes de accionamiento naranja Grado inflamabilidad segun UL 94 V-0
Datos nominales

Seccién nominal 2.5 mm? Tensién nominal 24V
Tensién nominal DC 24V Normas Segun IEC 60947-7-1
Energia disipada (IEC 60947-7-x) 0.77 W Categoria de sobretension 1]

Grado de polucion 3

Generalidades

Normas Segun IEC 60947-7-1 Carril de montaje TS 356
Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha Tipo de fijacion TS 35
Versién a prueba de explosivos No Tipo de montaje TS 356
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Valores caracteristicos del sistema

Tapa final obligatoria Si Ndamero de potenciales 1
Ndmero de pisos 1 Ndmero de puntos de embornado por 4

piso
Pisos internos puenteados No Carril de montaje TS 35
Funcién N No Funcién PE No
Funcién PEN No
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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