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Datos generales para pedido

Version Protectores de sobretension, Version de tension
alterna, Contacto auxiliar y contacto de alarma,
Proteccion contra sobretensiones Il

Cédigo 3180300000

Tipo ACP 11 10 SPD2R 4-6

GTIN (EAN) 4099987899901

Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 132 mm Profundidad (pulgadas) 5.1968 inch

Altura 200 mm Altura (pulgadas) 7.874 inch

Anchura 200 mm Anchura (pulgadas) 7.874 inch

Peso neto 9999 ¢

Temperaturas

Temperatura ambiente -40 °C..50°C Humedad 0...85 % de humedad
relativa, sin condensacion

Datos nominales IEC / EN

Ndmero de polos 4 Tension de choque combinado UOC 6 kV

Corriente de fuga a Un 1uA Contacto de aviso 250V 1A 1CO

Tension nominal (AC) 230V Red de baja tension TN-C-S, TN-S, ITcon N, IT
sinN, TT

Nivel de proteccion Up at IN (N-PE) <1.5kV Tipo de tensién AC

Sobretensién temporal - TOV 337V Proteccién por fusible No se requiere fusible =<
315 A gG, 250 A gG @50
kA Isccr, 315 A gG @25
kA Isccr

Tiempo de respuesta / tiempo de <2bns Zona de frecuencia, max. 60 Hz

recuperacion

Zona de frecuencia, min. 50 Hz Normas IEC61643-11,EN

61643-11

Clase de requisitos segun lanorma EN T2, T3
61643-11

Clase de requisitos segun IEC 61643-11 Tipo I, Tipo Il

Tensién continua maxima, Uc (AC) 300V

Tensién continua maxima, Uc (N-PE) 305V

Tension de red 230V / 400V Corriente de fuga Imax. (8/20 us) (N-PE) 65 kA
Corriente de fuga In (8/20us) N-PE 40 kA Coordinacién de energia (10 m) Tipo 2, Tipo 3
Corriente de fuga In (8/20us) conductor-20 kA sefal acustica No

PE

Corriente de descarga Imax. (8/20us) 50 kA tipo SPD T2, T3
conductor PE

Nivel de proteccion Up at IN (L/N-PE) = 1.5 kV Capacidad nominal de corriente de 50 kA

cortocircuito ISCCR

Corriente de fuga (tipo Ill) 3 kA

Capacidad de extincién de corriente de sin preocuparse por la

seguimiento Ifi

corriente residual de red

Fusible de soporte integrado No

Incluido en el suministro

Accesorios incluidos Articulo Pies de montaje
Cantidad 4
Articulo Tapoén de obturacion
Cantidad 2
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Garantia

Periodo 5 afios

Datos generales

Normas IEC61643-11,EN Tipo de proteccion IP65
61643-11

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941

ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-90-90

ECLASS 15.0 27-17-90-90
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