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Similar a la ilustracion

Los convertidores analdgicos de la serie EPAK se caracte-

rizan por su disefio compacto.

La amplia gama de funciones disponible con esta serie de

convertidores los hace aptos

para aplicaciones que no requieren homologaciones inter-

nacionales.

Caracteristicas:

* Separacién, conversién y monitorizaciéon seguras de sus
sefales analdgicas

* Configuracién de los parametros de entrada y salida
directamente en el dispositivo a través de microswitch

¢ Sin homologaciones internacionales

» Alta resistencia a interferencias

Datos generales para pedido

Version Convertidor / aislador de sefales, Entrada : 4-20
mA, Salida : 2 x 4-20 mA, Tensién de alimenta-
cion: 20..35 vV DC

Cédigo 7760054307
Tipo EPAK-CI-2CO
GTIN (EAN) 6944169747731
Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 89 mm Profundidad (pulgadas) 3.5039 inch
Altura 100 mm Altura (pulgadas) 3.937 inch
Anchura 17.5 mm Anchura (pulgadas) 0.689 inch
Peso neto 80g¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40°C..85°C Temperatura de servicio -20 °C...60 °C
Probabilidad de averia

SIL segun IEC 61508 Ninguno

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a722fc5-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77
Entrada

Numero de entradas

Corriente de entrada

0..20 mA, 4..20 mA

Resistencia de entrada corriente <100 Q

Salida

Numero de salidas 2 Corriente de resistencia de carga <300 Q
Corriente de salida 0..20 mA, 4..20 mA

Salida (digital)

Intens. de conexiéon nominal 0,1A Salidas digitales 0
Tensién de conex. AC, max. ov Tensién de conex. DC, max. oV
Salida (analdgica)

Ndmero de salidas analdgicas 1

Datos generales

Precisiéon 0,1% de FSR Tipo de proteccion IP20
Tension de alimentacion 20..35vDC Tiempo de respuesta <500 ms
Potencia admitida < 60mA, alimentacién Coeficiente de temperatura <300 ppm/K

24V @ 20mA salida, en
fuente de corriente (sensor
activo), < 80mA, 24V
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alimentacion @ 20mA
salida, con sensor de 2

conductores
Potencia admitida nominal 1.7 VA Configuracién ninguna
Coordenadas de aislamiento
Sobretension de choque fijo 3 kV (1.2/50us) Normas EMC IEC 61326-1
Categoria de sobretension Il Grado de polucion 2
Separacion galvanica entre entrada / salida / Tension de aislamiento 1,6 kVeff
alimentacion
Tension nominal 300V
Datos de conexion
Tipo de conexion Conexion brida-tornillo Par de apriete, min. 0.4 Nm
Par de apriete, max. 0.6 Nm Seccién de embornado, conexion 2 mm?2
nominal
Seccién de embornado, min. 0.5 mm? Seccién de embornado, méax. 2 mm?2
Seccion de conexién del conductor AWG 30 Seccién de conexién del conductor AWG 14
AWG, min. AWG, méax.
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Fecha de creacién 11.03.2026 09:38:37 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



EPAK-CI-2CO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

B -
h I Ii Iou1 | il |
R HE P sy, 5+ o
8] : 1 — — 1 i
= M- 7- !
o ¥ :@:“ — —los | !
2 o = S ipar
! | | 1 1
g 12- Power Supply g-—+ |
2-Wire  Current [3+]9-] DCS/PLC
- 5 Transmitter Source I L
100 1 2V0C |
ower Supply
Fecha de creacion 11.03.2026 09:38:37 MEZ
Version del catalogo / Dibujos 4



EPAK-CI-2CO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios
Sin imprimir

Datos generales para pedido

El sefializador Dekafix (DEK) es un sefializador universal

para todos los tipos de conectores y grupos electrénicos.

El sistema esta especialmente indicado para series

de numeros cortas y ofrece una gran variedad de

sefalizadores ya impresos.

Tiras para instalacion rapida en un solo paso. La

impresion es perfectamente legible, de alto contraste y

esta disponible en varios anchos.

* Amplia gama de sefializadores listos para usar

* Tiras para instalacion rapida

* Los sefalizadores son aptos para todo tipo de
conectores Weidmiiller

¢ Disponible como MultiCard sin imprimir o con
impresion estandar

Impresion especial: Envie un archivo del software de

sefalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo DEK 5/7.5 MC NE WS Version
Codigo 1720620000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 7.5 mm, Paso en mm (P): 7.50
GTIN (EAN) 4008190362300 Weidmueller, blanco

Cantidad 320 ST
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