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Datos generales para pedido

Version , Nimero de contactos: 1, Contacto conmutado
AgNi, Tension de mando nominal: 24 V DC, 110V
DC, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsa-
dor de prueba disponible: Si

Codigo 8000158737

Tipo CRIKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL

GTIN (EAN) 4099987368162

Cantidad 10 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

M us

UL File Number Search Sitio web UL

Nam. de certificacién (cURus) E223474

Dimensiones y pesos

Profundidad 72.5 mm Profundidad (pulgadas) 2.8543 inch
Altura 97 mm Altura (pulgadas) 3.8189 inch
Anchura 15.9 mm Anchura (pulgadas) 0.626 inch
Peso neto 886.2 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura ambiente -40 °C...70°C
Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencion

RoHS

Exencién RoHS (si procede/conocida) 7cl

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales UL

Nuam. de certificacion (cURus) E223474

Lado de mando

Tensién de mando nominal 24V DC, 110V DC Intensidad nominal DC 23,5 mA

Potencia nominal 565 mW Resistencia inductiva 1440 Q0+ 10 %

Indicador de estado LED verde Conexidn de proteccion Diodo antiparalelo

La tensidn de la bobina del relé de No Tensién de la bobina del relé de 24V DC

repuesto varia con respecto a la tension repuesto

nominal de alimentacién de control

Lado de carga

Tensiéon nominal de conexidn 250V AC Intensidad permanente 16 A @ 1CO with bridged
output wire connections;
12 A; @ 1CO without
bridged output wire
connections

Frecuencia de conex. max. con carga 0.1 Hz Tensién de conex. AC, max. 250V

nom.

Tension de conex. DC, max. 250V Potencia de conmutacién AC (6hmica), 4000

max.

Potencia de conmutacién DC (6hmica), 384 W @ 24V Retardo de conexion <12 ms

max.

Retardo en la desconexién <6 ms Tipo de contacto 1 CO contact (AgNi)

Vida util mecéanica

5 x 106 conmutaciones

Potencia de conexion minima

1M0mA@12V, 100 mA @
5V
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Datos generales

Altitud de funcionamiento <2000 m, sobre el nivel del mar

Carril de montaje TS 35

Pulsador de prueba disponible Si

Version del pulsador de prueba Botdn de test bloqueable, Botdn de test temporal

Indicador de posicion del interruptor Si

mecanico

Color negro

Componente de indice de inflamabilidad Componente Manguito

uL94 indice de inflamabilidad UL94 V-0
Componente Tapa del relé
indice de inflamabilidad UL94 V-2

Coordinacion de aislamiento

Categoria de sobretension 1] Sobretension de choque fijo 4 kV (1,2/50 ps)

Tipo de proteccion IP20

Informacion adicional sobre homologaciones/normas

Nam. de certificacién (cURus) E223474

Datos de conexion

Técnica de conexion de conductores PUSH IN Longitud de desaislado, conexién 8 mm
nominal

Seccion de embornado, conexion 1.5 mm?2 Seccién de embornado, min. 0.5 mm?2

nominal

Seccién de embornado, méax. 1.5 mm?2 Seccién de conexién del conductor, 0.5 mm?2
rigido, min.

Seccion de conexién del conductor, 1.5 mm? Seccién de conexién del conductor, AWG 20

rigido, max. rigido, min. (AWG)

Seccién de conexion del conductor, AWG 16 Seccién de conexion del conductor, 1.5 mm?2

rigido, max. (AWG) flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.

Dimens. cafa destornillador 0,6 x 3,5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Conexiones transversales

Datos generales para pedido

Conexioén transversal para los zécalos de CUBESERIES

CRI.

* Versiones con plastico de color rojo y azul para una
posible codificacion

Versiones para los conectores PUSH IN:

¢ Conexidn transversal de 8 pines para A1y A2 de la
bobina

¢ puente enchufable de 2 pines para conectar a los
conectores vecinos

* Puente enchufable de 2 pines para conectar los canales
de salida dentro de un mismo conector

Version para conectores roscados:

¢ Conexioén transversal de 8 pines para conectarse a los
enchufes vecinos.

Tipo CXI CCP 2P BL
Cédigo 3052660000
GTIN (EAN) 4099987022484
Cantidad 20 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexién transversal

Tipo CXI CCP 2P RD
Cédigo 3052650000
GTIN (EAN) 4099987022477
Cantidad 20 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexién transversal

Tipo CXI CCP 8P BL
Cédigo 3052700000
GTIN (EAN) 4099987022507
Cantidad 10 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexién transversal

Tipo CXI CCP 8P RD
Cédigo 3052690000
GTIN (EAN) 4099987022491
Cantidad 10 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexién transversal

Tipo CXI CCS 8P GY
Coédigo 3052620000
GTIN (EAN) 4099987022446
Cantidad 2ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexidn transversal

Tipo CXX JMP 2P BL
Cédigo 3053260000
GTIN (EAN) 4099987023085
Cantidad 30 ST

Versiéon
CUBESERIES, Conexion transversal

Tipo CXX JMP 2P RD
Cédigo 3053250000
GTIN (EAN) 4099987023078
Cantidad 30 ST

Version
CUBESERIES, Conexidn transversal
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