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Maodulos de control de corriente alterna alimentados por Datos generales para pedido

bucle de corriente WAS/WAZ1 CMA LP.
Conmutables en 3 entornos, pueden medir a la entrada Versién
corrientes AC de 50/60 Hz monofasicas hasta un max.

Control de corriente, Corriente de entrada: 0...1 A
AC/ 0..5 AAC/0..10 AAC, Salida : 4-20 mA, (ali-
mentado por bucle de corriente)

de 10 A segun el principio transformador (RMS). La ali-

) _ ' ' Cédigo 8528650000
mentacion tiene lugar sin equipo Tipo WAST CMA LP 1/5/10A AC
de alimentacién externo, Unicamente a través del bucle GTIN (EAN) 4032248160426
de corriente de 4 - 20 mA del lado de la salida. Cantidad 1 Pieza

Estado de entrega

Este articulo no estara disponible en el futuro.

Los circuitos de entrada y de salida estan aislados a 4 kV. ——
Disponible hasta

2023-12-30T00:00:00+01:00

Los elementos de supervisiéon van integrados en la car- Producto alternativo

ACT20P-CML-10-A0-RC-S

casa WAVEBOX de 17,5 mm de ancho. Esta independen-
cia

de un equipo de alimentacion externo permite el empleo
universal de los aparatos

en la automatizacion de procesos.

Las homologaciones internacionales como ATEX Zone 2
y UL C1D2 permiten su funcionamiento también

en entornos con riesgo de explosioén.
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Datos técnicos
Homologaciones
Homologaciones
us
LISTED

ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.2 de certificado (cULus) E141197
Dimensiones y pesos
Profundidad 112.4 mm Profundidad (pulgadas) 4.4252 inch
Anchura 225 mm Anchura (pulgadas) 0.8858 inch
Longitud 72 mm Longitud (pulgadas) 2.8346 inch
Peso neto 100.7 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento -20°C..70°C Temperatura de servicio 0°C..70°C
Humedad a temperatura de servicio 0...95 % (sin

condensacion)
Probabilidad de averia
SIL segun IEC 61508 Ninguno MTTF 564 a
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencién
RoHS
Exencién RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb
Entrada
Ndmero de entradas 1 Frecuencia de entrada 50...60Hz
Corriente de entrada 0..1AAC/0.5AAC/

0..T0OAAC
Salida
Ndmero de salidas 1 Corriente de resistencia de carga <600 Q
Corriente offset max. 100 pA Corriente de salida 4...20 mA (bucle de

corriente)

Limite de la sefial de salida aprox. 24 mA
Salida (digital)
Intens. de conexion nominal 0,1A Tension de conex. AC, max. oV
Datos generales
Precisiéon 0,5 % FSR Tipo de proteccion IP20
Indicador de estado LED ON: OK; LED Tensién de alimentacion 13...30 V DC, mediante

intermitente: no hay sefal bucle de corriente de

en el rango; salida
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LED OFF: Error

Tiempo de respuesta typ. 700 ms Carril de montaje

TS 35

Coeficiente de temperatura <200 ppm/K

Potencia admitida nominal

1.5 VA

Configuracion Microswitch

Coordenadas de aislamiento

Sobretensiéon de choque fijo 6 kV Normas EMC EN 55011, EN 61000-6
Categoria de sobretension [} Grado de polucion 2
Separacion galvanica Separador de 2 vias Tension de aislamiento 4 kVeff /b5's

Tensidon nominal 300V

Datos de conexion

Técnica de conexion de conductores Conexién brida-tornillo Tipo de conexidn

Conexion brida-tornillo

Seccion de embornado, conexion 2.5 mm?2 Seccién de embornado, min. 0.5 mm?2
nominal
Seccién de embornado, max. 2.5 mm?2

Indicaciéon importante

Informacién de producto

Este producto sera sustituido en breve por un nuevo producto.

No debe utilizarse con nuevos sistemas. Péngase en contacto con nuestro servicio de asistencia

técnica
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Bases de licitacion

Especificacion larga Méddulo de control para
corrientes AC de hasta

10 A con alimentacion de
bucle de 4 a 20 mA

y separacién galvanica
Moédulo de control de
corriente de 22,5 mm de
ancho para la deteccion de
corrientes AC de 50/ 60
Hzy
0-1A/0-5A/0-10
A. Seleccion de rangos
de entrada mediante
microswitch.

El médulo es alimentado
a través de un bucle de
corriente de salida de
4a20 mA.

Los circuitos de entrada

y de salida estan aislados
galvanicamente a 6 kV.
Carcasas para montaje
sobre carril TS35
Dimensiones: largo/
ancho/alto 72/ 22,5/
92,4 mm

Conexion brida-tornillo/
seccion nominal 2,5 mm2
Grado de proteccién: IP
20

Especificacion corta

Moédulo de control para
corrientes AC de hasta
10 A con alimentacion de
bucle de 4 a 20 mA

y separacion galvanica
Moédulo de control de
corriente de 22,5 mm de
ancho para la deteccion de
corrientes AC de 50/ 60
Hzy
0-1A/0-5A/0-10
A. Seleccién de rangos
de entrada mediante
microswitch.

El médulo es alimentado
a través de un bucle de
corriente de salida de

4 a20 mA.

Los circuitos de entrada
y de salida estan aislados
galvanicamente a 6 kV.
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Entrada 0-1
A/0-5A/0-10AAC
conmutable
50/

60 Hz
Tension circuito de
medicién 250 V AC
Salida

Bucle de corriente 4 - 20
mA
Resistencia de carga
<600 Ohm Strom
>1 kOhm / Tensién
Error de
transmision <0,5%
v. E.
Coeficiente de temperatura
200 ppm / K
Tiempo de respuesta
gradual tip. 700 ms
Energia
auxiliar

a través de bucle de
corriente de salida
Rango de
temperatura ambiente
0 °C-+50 °CSeparacion
segura EN 50178,
separacion de 2 vias de
hasta 6 kV
Tension de prueba

4 kV entrada contra
salida
Tension
nominal 300V
AC/DC en la categoria de
sobretensién lll y grado de
polucién 2
Homologaciones cULus
Tipo

WAS1CMALP 1/5/10A
ac
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Simbolo eléctrico

Fecha de creaciéon 02.02.2026 08:18:08 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



WAS1 CMALP 1/5/10A AC

Accesorios

Conexiones transversales

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

N w

Datos generales para pedido

La distribucién o multiplicacion de un potencial a bornes
contiguos se realiza a través de una conexion transversal.
El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar
facilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad
de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro
portafolio ofrece sistemas de conexién transversal
enchufables y atornillables para bornes modulares.

Tipo ZQV 2.5N/2 GE Version

Codigo 1693800000 Serie W, Conexion transversal, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883621

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 2.5N/2 RT Version

Cadigo 1717900000 Serie W, Conexion transversal, 24 A
GTIN (EAN) 4008190349288

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 2.5N/2 BL Versiéon

Codigo 1717990000 Serie W, Conexion transversal, 24 A
GTIN (EAN) 4008190349295

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 2.5N/2 SW Versiéon

Codigo 1718080000 Serie W, Conexion transversal, 24 A
GTIN (EAN) 4008190349301

Cantidad 60 ST
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Datos generales para pedido

Los senalizadores WS son el complemento perfecto para
los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en

la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacion
permite grandes cadenas de caracteres y la distribucion
del texto en varias lineas.

Los senalizadores WS estan especialmente indicados
para etiquetas con largas cadenas personalizadas de
caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresién con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

* Montaje en tiras o individual

¢ Senalizadores en formato MultiCard

Impresion especial: Envie un archivo del software de
sefnalizaciéon M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo
Cdédigo
GTIN (EAN)
Cantidad

WS 10/5 MC NE WS

1635000000
4008190261948
720 ST

Versiéon

Allen-Bradley, blanco

WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller,
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