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Datos generales para pedido

Versién Termopar, Termopar, configurable

Caédigo 8594860000

Tipo MAZ THERMO-K 0...1000°C

GTIN (EAN) 4032248252497

Cantidad 1 Pieza

Estado de entrega Este articulo no estara disponible en el futuro.
Disponible hasta 2024-10-29T00:00:00+01:00

Producto alternativo ACT20M-TCI-AO-X-P
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Homologaciones

us

LISTED
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.2 de certificado (cULus) E141197
Dimensiones y pesos
Profundidad 97.8 mm Profundidad (pulgadas) 3.8504 inch
Anchura 6.1 mm Anchura (pulgadas) 0.2402 inch
Longitud 92 mm Longitud (pulgadas) 3.622 inch
Peso neto 40 ¢
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento -20°C..85°C Temperatura de servicio 0°C..b5°C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencién
RoHS
Exencién RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702
Entrada
Ndmero de entradas 1 Rango de temperatura 0..1000 °C
Salida
Nudmero de salidas 1 Resistencia de carga tension 210kQ

Corriente de resistencia de carga

<400Q @24V Valor en caso de rotura de hilo

Valor inicial: > 20 mA, >10
\%

Tension de salida, observacione

0..10vV /0..5V Corriente de salida

0..20 mA, 4..20 mA

Datos generales

Precision < 0,6 % del rango de Tipo de proteccion IP20
medicién

Tension de alimentacion 24V DC*10% Alineamiento Si

Tiempo de respuesta <0,7 s Carril de montaje TS 35

Potencia admitida ca.0,6 W Coeficiente de temperatura < 250 ppm/K del valor
final

Configuracion Microswitch Altitud de funcionamiento <2000 m

Coordenadas de aislamiento

Sobretension de choque fijo 1,5 kV Normas EMC EN 55011, EN

61000-6 /-2, EN 61326

Categoria de sobretension

[} Grado de polucion

2
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Separacion galvanica Separador de 2 vias Tension de aislamiento entrada o salida/ 500 Veff
TS
Tension de aislamiento entrada o salida/ 500 Veff Tension de aislamiento 500 Veff / 1s

alimentacion

Tension nominal 100V

Datos de conexion

Tipo de conexion Conexién directa Seccion de embornado, conexidn 1.5 mm?2
nominal

Seccién de embornado, min. 0.5 mm?2 Seccién de embornado, max. 2.5 mm?2

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919

ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29

ECLASS 15.0 27-21-01-29

Bases de licitacion

Especificacion larga Convertidor de medicion Especificacion corta
TC, configurable por
microswitch, separacién
de 2 vias
Convertidor de medicién
TC de 6,1 mm de ancho,
con fuente de alimentacidn
externa,
para la deteccién,
transmision y separacion
de sefales de termopares
de tipo K segun IEC 564.
En la salida se dispone de
senales analdgicas DC de
0(4)-20mA /0-5V/0-
10V.

Se dispone de separacion
galvanica de 500 Veff
entre los circuitos de
entrada y salida.

El suministro de 24 V DC
se efectla a través de

la salida.Carcasas para
montaje sobre carril TS35
Dimensiones: largo/
ancho/alto 92/ 6,1/ 97,8
mm

Conexion directa/ seccion
nominal 1,5 mm

2

Grado de proteccion: IP
20

Entrada

Termopares tipo K / IEC
584

0-1000
°C
Salida

0/4-20 mA

0-5

V,0-10V
Resistencia de carga

<400 Ohm/ Strom/> 10
kOhm/ Tension

Convertidor de medicién
TC, configurable por
microswitch, separacién
de 2 vias

Convertidor de medicién
TC de 6,1 mm de ancho,
con fuente de alimentacion
externa,

para la deteccion,
transmisién y separacion
de sefales de termopares
de tipo K seguin IEC 564.
En la salida se dispone de
sefales analégicas DC de
0(4)-20mA /0-5V/0-
10V.

Se dispone de separacion
galvanica de 500 Veff
entre los circuitos de
entrada y salida.

El suministro de 24 V DC
se efectla a través de la
salida.
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Error de
transmision

<0,7%v. E.

tip.

250 ppm / °C
Tiempo de respuesta
gradual <0,7s
Energia
auxiliar 24
VDC +/- 10 %
Pérdida de potencia aprox.
0,6 W
Rango de
temperatura ambiente
0°C-+b5°C

Separacion

EN 50178, separacién de
2 vias de hasta 500 V AC/
DC
Tension
nominal
V AC/DC en la categoria
de sobretension lll y grado
de polucion 2
Homologaciones cULus
Tipo

MAS Thermo-K
0-1000C

100
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Simbolo eléctrico
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Angulo final

Datos generales para pedido

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el
carril y para evitar el deslizamiento, Weidmdiller dispone
de los angulos de fijacion. Se dispone de disefios con

o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el
angulo de fijacion sefializadores, incluso sefializadores
de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de
prueba.

Tipo EW 35

Cddigo 0383560000
GTIN (EAN) 4008190181314
Cantidad 50 ST

Versiéon

Angulo de fijacion lateral, beige, TS 35, V-2, Wemid, Anchura: 8.5

mm, 100 °C

Conexiones transversales

Datos generales para pedido

La distribucién o multiplicacion de un potencial a bornes
contiguos se realiza a través de una conexion transversal.
El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar
facilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad
de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro
portafolio ofrece sistemas de conexién transversal
enchufables y atornillables para bornes modulares.

Tipo ZQV 4N/4 RT
Cddigo 1794010000
GTIN (EAN) 4032248233809
Cantidad 60 ST

Versiéon

Serie W, Conexion transversal, 32 A

Tipo ZQV 4N/3 RT
Cédigo 1793980000
GTIN (EAN) 4032248233779
Cantidad 60 ST

Versiéon

Serie W, Conexion transversal, 32 A

Tipo ZQVv 4N/10 BL
Cédigo 1794050000
GTIN (EAN) 4032248234011
Cantidad 20 ST

Versiéon

Serie W, Conexion transversal, 32 A

Tipo ZQV 4N/2 RT
Cédigo 1793950000
GTIN (EAN) 4032248233748
Cantidad 60 ST

Versiéon

Serie W, Conexidn transversal, 32 A

Tipo ZQV 4N/10 SW
Cédigo 1794060000
GTIN (EAN) 4032248234059
Cantidad 20 ST

Version

Serie W, Conexion transversal, 32 A
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Tipo ZQV 4N/41 RT Version

Codigo 1794070000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234141

Cantidad 10 ST

Tipo ZQV 4N/41 SW Version

Codigo 1794090000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234165

Cantidad 10 ST

Tipo ZQV 4N/2 SW Version

Codigo 1793970000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233762

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/41 BL Version

Codigo 1794080000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234158

Cantidad 10 ST

Tipo ZQV 4N/10 RT Version

Codigo 1794040000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234004

Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/3 SW Version

Codigo 1794000000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233793

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/4 BL Version

Codigo 1794020000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233816

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/2 BL Version

Codigo 1793960000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233755

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/3 BL Versiéon

Codigo 1793990000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233786

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/4 SW Version

Codigo 1794030000 Serie W, Conexion transversal, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233915

Cantidad 60 ST
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Accesorios

Sin imprimir

Los senalizadores WS son el complemento perfecto para

EEEEEE] ;E los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
TIIIIIIIIL sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en

‘ ! la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacién

' LT permite grandes cadenas de caracteres y la distribucién

_’—'_‘r‘ del texto en varias lineas.

Los senalizadores WS estan especialmente indicados
(AL AT AL AIARIRIRIR] J para etiquetas con largas cadenas personalizadas de
i B caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia

‘ [TIL] demostrada, ahora es posible la impresién con

impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.
* Montaje en tiras o individual
¢ Senalizadores en formato MultiCard
Impresion especial: Envie un archivo del software de
senalizacion M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.
Datos generales para pedido

Tipo WS 10/6 MC NE WS Version
Codigo 1828450000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248350513 Allen-Bradley, blanco

Cantidad 600 ST
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