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En plus de la vaste gamme de boitiers, Weidmdiller pro-
pose une variété de presse-étoupes pour un large éventail
d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable
répondent aux classes de protection IP les plus diverses
pour convenir a tout boitier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'applica-
tion, les presse-étoupes sont homologués et testés selon
VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version Connecteurs industriels étanches, Accessoires,
Raccord a vis, Laiton, nickelé

Référence 1016090000

Type VG 21 HQ MS68 9-13

GTIN (EAN) 4032248725540

Qté. 1 Piece
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VG 21 HQ MS68 9-13

Caractéristiques techniques
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Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 34.32¢g
Températures
Température limite -40°C...130°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/ 6¢c

connue)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52 139

Classifications

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01

Caractéristiques générales

Diamétre du cable extérieur, max. 13 mm Diamétre du cable extérieur, min. 9 mm

Plage de température d'utilisation, max. 135 °C Plage de température d'utilisation, min. -40 °C

Pas de vis 0 mm Halogéne sans halogene
Taille de clé 1 30 mm Taille de clé 30 mm
Degré de protection IP68 Presse-étoupe PG 21
Matériau de base Laiton, nickelé Filetage (extérieur) PG 21
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Capot, entrée de cable latérale

Informations générales de commande

Les boitiers CIE sont parfaitement protégés grace a un
alliage injecté et a un revétement de surface a plusieurs
couches.

Le systeme de verrouillage sophistiqué est fabriqué en
acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile,
une excellente résistance a la corrosion et une bonne
tenue aux chocs.

Le verrouillage du boitier garantit la sécurité du systeme.
Notre systeme a ressort, unique et breveté, garantit un
verrouillage sar du boitier et protege ce dernier contre
toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate.
Pour pouvoir affecter chaque produit de facon immédiate,
un repérage durable est imprimé au laser directement sur
le bottier.

Les boitiers Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA de
type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels
avec indice de protection IP65. La version HQ offre
désormais une protection spéciale - 'embase encastrée
est sécurisée avec un cadenas.

Type HDC HQM TSLU 1PG21 Version

Référence 1003100000 CIE ,96 boitiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65,

GTIN (EAN) 4032248698035 enfiché, Entrée du céable, latéral, Boitier du connecteur, Verrouillage

Qté. 1ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de cables:
PG 21

Capot, entrée de cable supérieure

Les boitiers CIE sont parfaitement protégés grace a un
alliage injecté et a un revétement de surface a plusieurs
couches.

Le systeme de verrouillage sophistiqué est fabriqué en
acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile,
une excellente résistance a la corrosion et une bonne
tenue aux chocs.

Le verrouillage du boitier garantit la sécurité du systeme.
Notre systéeme a ressort, unique et breveté, garantit un
verrouillage sar du boitier et protéege ce dernier contre
toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate.
Pour pouvoir affecter chaque produit de facon immédiate,
un repérage durable est imprimé au laser directement sur
le boftier.

Les boitiers Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA de
type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels
avec indice de protection IP65. La version HQ offre
désormais une protection spéciale - 'embase encastrée
est sécurisée avec un cadenas.
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Accessoires

Informations générales de commande

Type HDC HQM TOLU 1PG21 Version

Référence 1003080000 CIE ,96 boitiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN) 4032248698011 enfiché, Entrée du cable de la partie supérieure, Boitier du connecteur,
Qteé. 1ST Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées

de cables: PG 21
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