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Similaire a l'illustration

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un
grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un
courant admissible élevé et une densité de contact élevée
de dimensions minimales.

Boitiers, inserts et contacts de sertissage doivent étre
commandés séparément.

Informations générales de commande

Version Connecteur capteur/actionneur, Insert
Référence 1170130000

Type SAI-M23-BE-19

GTIN (EAN) 4032248962082

Qté. 1 Piece

Statut de livraison Cet article ne sera plus disponible a l'avenir.
Derniere date de com- 2026-12-31T00:00:00+01:00

mande

RoHS

Vnmrum
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Caractéristiques techniques
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Agréments

Agréments c €
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat N2 (UR) E344862
Dimensions et poids

Poids net 49

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0 EC003557 ETIM 9.0 EC003557
ETIM 10.0 EC003557 ECLASS 14.0 27-44-02-23
ECLASS 15.0 27-44-02-23

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables a équiper

Nombre de pdles 19 Codage aucune
Type de raccordement Raccordement a sertir Matériau de base du boitier Polyamide

thermoplastique PA 6, PBT

Tension nominale 100V Cycles d'enfichage > 1000

Degré de pollution 3 Courant nominal Contact 1 mm =8 A,
Contact 1,5 mm =10 A

Type de contact Femelle Possibilités de codage pour les inserts Codage H, Codage N,

du signal M23

Codage S, Codage X,
Codage Y
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Affectation des broches Dessin coté

Technical data

Number of positions 6 7 9 12 16 17 19
Number of contacts 6 7 8 [ 1 12 16 17 EE
Cantact- mm 2 2 1] 2 1 1 1 [E
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