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Les répartiteurs M 12 sont proposés dans de trés nom-
breuses versions. Les 4, 6 ou 8 connecteurs M 12 dis-
posent de 4 ou 5 pdles. La sortie principale se présente
sous forme de cable fixe, de capot a raccorder soi-méme
ou de M23. |l existe par ailleurs d'autres versions particu-
lieres. Il existe par exemple un répartiteur 1: 1 permettant
de choisir librement le raccordement ou des répartiteurs
homologués Ex Zone 1.

Informations générales de commande

Version Partie supérieure du capot, 30 V,, LED: Non, LED
capteur: Non, Type de cablage: Aucun

Référence 1783460000

Type SAl-4/6/8-MH LEER

GTIN (EAN) 4032248183814

Qté. 1 Piéce
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Caractéristiques techniques
Agréments
ROHS Conforme
Dimensions et poids
Profondeur 57 mm Profondeur (pouces) 2.2441 inch
Hauteur 32.5 mm Hauteur (pouces) 1.2795 inch
Largeur 59.2 mm Largeur (pouces) 2.3307 inch
Poids net 37.84¢g
Températures
Température de fonctionnement -20-90°C
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Classifications
ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
Caractéristiques de raccordement
Diameétre extérieur du conducteur, min. 6 mm Diameétre extérieur du conducteur, max. 12 mm
Presse-étoupe M 20 Sortie répartiteur Partie supérieure du capot
Caractéristiques des matériaux
Matériau répartiteur Plastique Matériau des contacts CuZn
Surface du contact doré Matériau du support des contacts PBT (UL 94 VO)
Caractéristiques techniques générales
Degré de protection IP68 Degré de pollution 3
LED Non LED capteur Non
Caractéristiques électriques
Tension nominale, min. 10V Tension nominale, max. 30V
Courant max. par emplacement 4 A Avec isolation de potentiel Non
Cable de données techniques
Diameétre extérieur du conducteur, max. 12 mm Diameétre extérieur du conducteur, min. 6 mm

Utilisation sur chaine porte-cables Non
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