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Pour les cables de passage M20 a M63 au métre, le sys-
téme Cabtite offre des presse-étoupes divisibles pour
cébles avec ou sans fiches. En cas de maintenance ou
de modification du systéme, les cables préconfection-
nés de diameétres 2 a 35 mm s'inserent rapidement et en
toute sécurtié dans les panneaux et les boitiers. L'étan-
chéité IP66 a toute épreuve selon NF EN 60529 et une
mise en place parfaitement sécurisée (décharge des ten-
sions selon NF EN 62444) est garantie en placant les
éléments d'étanchéité fendus avec une coupe ondulée
autour du cable avant l'insertion dans une des deux moi-
tiés du presse-étoupe. Le systeme divisible permet une
installation simple et rapide. Aprés insertion de I'élément
étanche, les deux moitiés du presse-étoupe sont clipsés
ensemble en toute simplicité. Un contre-écrou, également
divisible, a l'intérieur du panneau, garantit une tenue s(re
et fiable.

Informations générales de commande

Version presse-étoupe séparable, Cabtite (systeme d'entrée
de cables), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir
profond, Hauteur: 23.7 mm, M 32, -40 °C...120 °C,
IP66
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Agréments
Agréments c €
ROHS Conforme
Dimensions et poids
Profondeur 38.7 mm Profondeur (pouces) 1.5236 inch
Hauteur 23.7 mm Hauteur (pouces) 0.9331 inch
Largeur 40 mm Largeur (pouces) 1.56748 inch
Longueur 38.7 mm Longueur (pouces) 1.5236 inch
Poids net 1249
Températures
Température de fonctionnement -40°C..120°C
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Classifications
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
Informations générales
Couple de serrage, max. 4 Nm Couple de serrage, min. 3.8 Nm
Silicone Non Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Pas de vis 1.5 mm Halogéne Non
Taille de clé 2 40 mm Degré de protection IP66
Matériau de base Polyamide, renforcé fibre Joint TPE

de verre
Filetage (extérieur) M 32 Longueur du filetage 15 mm
Diameétre de I'ouverture 32 mm Elément d'étanchéité 1 petit élément

d'étanchéité
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