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Similaire a l'illustration

Les supports de repérage de groupe SchT 5 S sont encli-
quetés directement sur les rails profilés TS 32 (G-rail) ou
TS 35 (top-hat rail). Le repérage du bornier peut ainsi étre

réalisé indépendamment des bornes et du type de borne.

Les SchT b et SchT b S disposent de bandes de protec-
tion ESO 5 et STR 5.

Le SchT 7 est un support de repérage de groupe articulé
pour les reperes enfichables, qui offre un acces facile a la
vis de fixation.

Le SchT 7 dispose de bandes de protection ESO 7, STR 7
ou DEK 5.

Les repéres enfichables et les bandes de protection se
trouvent dans les « Accessoires ».

Informations générales de commande

Version SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Pas en mm
(P): 7.00 beige

Référence 2593450000

Type SCHT 7 BG
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Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur 39.3 mm Hauteur (pouces) 1.5472 inch
Largeur 8 mm Largeur (pouces) 0.315 inch
Poids net 045¢g

Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Empreinte carbone du produit Du berceau a la porte 2.025 kg CO2 eq.
Classifications

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92

Caractéristiques générales

Orientation de l'impression

honrizontal et vertical

Largeur 8 mm

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2

Plage de température d'utilisation, max. 100 °C

Plage de température d'utilisation, min. -40 °C
Couleur beige
Matériau de base Polyamide 66

Nombre de repérages par unité
d'emballage

Type de conditionnement

Piéce de composant

Nombre de repérages par combinaison

1 Component part = Terminal marker

plage de température d'utilisation

-40..100 °C

Repéres de blocs de jonction

Pas en mm (P)

7.00 mm
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