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lllustration du produit

Figure similaire
Raccordement a vis
* 1 contact inverseur
* Matériau des contacts : AgSnO AU
¢ Entrée de tension multiple unique de 24 a 230V UC
¢ Tensions d'entrée 24 V DC et 24 V UC avec repérage
coloré : DC : bleu, UC : blanc
¢ Version a bouton de test verrouillable pour commuta-
tion manuelle

Informations générales de commande

Version TERMSERIES, Interface relais, Nombre des
contacts: 1, Inverseur AgSnO plaqué or, Tension
nominale: 24...230 V UC +£10 %, Courant perma-
nent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forcage

disponible: Oui
Référence 2855920000
Type TRS 24-230VUC 1CO AGSNO AU ED2 PB
GTIN (EAN) 4064675534228
Qté. 10 Piece
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Agréments
Agréments
us

LISTED
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Ne¢ de certificat (cULus) E141197
Dimensions et poids
Profondeur 87.8 mm Profondeur (pouces) 3.4567 inch
Hauteur 89.6 mm Hauteur (pouces) 3.5276 inch
Largeur 6.4 mm Largeur (pouces) 0.252 inch
Poids net 345¢g
Températures
Température de stockage -40 °C...85 °C Température ambiante -40 °C...60 °C

Température de fonctionnement

Humidité

5-95% d'humidité
relative, Tu= 40°C, sans
condensation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue)

Conforme avec exemption
7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Classifications

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Données de mesure UL

Température ambiante 60 °C Derating du courant de sortie (ohmique) 6 A@ 50 °C, 5 A @ 60 °C
(fonctionnement), max.

Section de raccordement AWG, min. AWG 26 Section de raccordement AWG, max. AWG 14
Type de conducteur conducteur rigide en Degré de pollution 2

cuivre, conducteur souple
en cuivre

Coté commande

Tension nominale

24..230VUC£10 %

Courant nominal AC

19.0mA @24 VAC, 30
mA @ 230V AC

Courant nominal DC

11.0mA@24VDC, 1.1
mA @ 230V DC

Puissance nominale

265 mW @ 24V DC, 255
mW @ 230 V DC, 455
mVA @ 24 V AC, 690 mVA
a230VAC
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LED verte

Circuit de protection Redresseurs

Tension de bobine du relais de rechange Oui

s'écartant de la tension nominale de

commande

Tension de bobine du relais de rechange 24 V DC

Coté charge

Tension de commutation nominale 250V AC Courant permanent 6 A

Fréquence de commutation max. a 0.1 Hz Tension de commutation AC, max. 250V

charge nominale

Tension de commutation DC, max. 250V Courant a la mise sous tension 30A/20ms
Puissance de commutation AC (résistif), 1500 VA Puissance de commutation DC (résistif), 144 W @ 24 V

max. max.

Retard a la mise s. tension <40 ms Retard a la coupure <80 ms

Type de contact 1 CO contact (AgSnO gold-  Durée de vie mécanique 10 x 106 manceuvres

plated)

Puissance min. de commutation

TmA@1V

Caractéristiques générales

Altitude de service

<2000 m, au-dessus du niveau de la mer

Barrette de liaison équipée
Levier de forcage disponible
Version du levier de forcage

TS 35
Oui
Bouton de test verrouillable

Indicateur de position du commutateur

Non

mécanique
Couleur noir
Composant de classe d'inflammabilité Composante . Boitier
uLe4 Classe d'inflammabilité UL94 . V-0
Composante . Clip de maintien
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0
Composante . Poussoir
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0
Coordination de I'isolation
Tension nominale 300V Degré de pollution 2

Catégorie de surtension

Lignes d'air et de fuite c6té commande - 2 6 mm
cOté charge

Rigidité de tension c6t¢ commande -

coté charge

3,51 kVeff /1 min.

Type d'isolation en entrée et en sortie  isolation renforcée

Rigidité diélectrique des contacts 1 kVeff / 1 min Tenue en tension par rapport au rail 4 kVeff / 1 min.
ouverts profilé
Tension de tenue au choc 6 kV (1,2/50 us) Degré de protection IP20

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Ne¢ de certificat (cULus)

E141197

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de

Raccordement vissé

Longueur de dénudage, raccordement 8 mm

conducteurs nominal

Couple de serrage, max. 0.4 Nm Sections de raccordement, 1.5 mm?2
raccordement nominal

Plage de serrage, min. 0.14 mm?2 Plage de serrage, max. 2.5 mm?

Section de raccordement du conducteur, AWG 26 Section de raccordement du conducteur, AWG 14

AWG, min. AWG, max.
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Section de raccordement du conducteur,2.5 mm?2
max.

Section de raccordement du conducteur, AWG 26
rigide, min. (AWG)

Section de raccordement du conducteur, AWG 14
rigide, max. (AWG)

Section de raccordement du conducteur,0.14 mm?2
souple, min.

Section de raccordement du conducteur,2.5 mm?2
souple, max.

Section de raccordement du conducteur, AWG 26
souple, min. (AWG)

Section de raccordement du conducteur, AWG 16
souple, max. (AWG)

Section de raccordement du conducteur,0.25 mm?
souple avec embout DIN 46228/4, min.

Section de raccordement du conducteur,2.5 mm?
souple avec embout DIN 46228/4, max.

Section de raccordement du conducteur,0.25 mm?2
souple, embout (DIN 46228-1), min.

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm?
souple, embout (DIN 46228-1), max.

Section de raccordement du conducteur,0.5 mm?
souple, 2 conducteurs de raccordement,
min.

Section de raccordement du conducteur, T mm?2
souple, 2 conducteurs de raccordement,
max.

Dimension de la lame Gr. PHO
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Dimensional drawing

Miscellaneous

87.8 mm
80.8 mm

6.4 mm
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EX HX

LI

Miscellaneous

89.6 mm

Function of test button

Mode is selected by rotating the orange switch.
The test button can be rotated endlessly.

The groove on the top shows the selected mode.

View from the top:

Auto Mode:

| ’A\\Aﬂ!}lg:v?gmg . Relay contact is controlled by
the coil.
Manual ON:

| ,\nl?T“ﬁ:\'IIIUDl;“E ® I Relay is manually switch on
without applied coil voltage.

- NO contact is closed

Recommended screwdriver for test button

E 0.6x35 mm

|

|
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Miscellaneous

Type code TERMSERIES electromechanical relay versions

IO I eI e

TERMSERIES |—l ‘ L{ PB Test button (lockable)
Electro 5
T ED2  FEdition 2 of 24 ) 230vUC
control voltage input
relay
g EUSH N Blank Contact material AgNi
7 T:E;n AGSNO Contact material AgSn0
16 A 16 A output version
Color-marking / HC Output for high
control voltage inrush currents
B .0C HCP  HC+ Premaking
J ..uc tungsten contact
B ..AC C1D2 Class 1 Division 2 approved
uUc = AC/DC
RC = RC-Filter
Blank  No plating

AU Gold plated contact

1C0 1 Change over / SPDT
2C0 2 Change over / DPDT
1NO 1 Normal open / SPST
ACT  Special 1 Normal open / SPST

Sonstiges
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