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Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S,
les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un
espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un
principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et
peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

Informations générales de commande

 
Référence 3155290000
Type TCB INL THIRD 6
GTIN (EAN) 4099987654685
Qté. 1 Pièce
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Dimensions et poids
 
Profondeur 50 mm Profondeur (pouces) 1.9685 inch
Hauteur 390 mm Hauteur (pouces) 15.3543 inch
Largeur 185 mm Largeur (pouces) 7.2835 inch
Diamètre 0 mm Poids net 1042.01 g
 

Classifications
 
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12
 

Caractéristiques techniques
 
Description de l'article Mousse de protection

universelle grande taille,
non équipé

 

Boîte à outils
 
Equipement avec outils
 

Assortiments
 
Diamètre 0 mm
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Outils pour presse-étoupes

Outil pour serrer et démonter les presse-étoupes et les
accessoires de taille 11-36.
• Vissage et dévissage possible même sur plusieurs
rangées de presse-étoupe
• Pas de déformation des presse-étoupes
• Taille 11à taille 36
• Réglage continu de la taille
• Fonction cliquet : pas besoin de retirer l'outil en cours
d'utilisation
• Véritable utilisation d'une seule main

Informations générales de commande
Type FLECAFIX 11/24 Version
Référence 9015900000
GTIN (EAN) 4032248309573
Qté. 1 ST

Cable gland tool

Type FLECAFIX 24/36 Version
Référence 9015980000
GTIN (EAN) 4032248309597
Qté. 1 ST

Cable gland tool

Outil pour presse-étoupes Screwty®

L'outil idéal pour tout type d'application
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le
raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de
capteurs standard. Le Screwty® permet d’accéder
facilement même aux connecteurs débrochables ronds
difficiles d’accès. Les connecteurs débrochables se
détachent et se vissent fermement sans gros effort, par
un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue
une solution unique et utilisable dans le monde entier
qui s’adapte à la plupart des câbles et des connecteurs
débrochables même d’autres fabricants (plus de 90
%). Le Screwty® se compose d’une poignée avec un
raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce.
Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs
débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs
mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les
connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande
Type SCREWTY SET Version
Référence 1910000000
GTIN (EAN) 4032248436842
Qté. 1 ST

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
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