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Modules de relais avec contacts a guidage forcé

Avec un niveau de couverture de diagnostic de 99 %, les
relais avec contacts a guidage forcé appartiennent aux
composants éprouvés de la technique de sécurité. A tra-
vers le verrouillage mécanique des contacts entre eux, ils
garantissent un état de commutation synchrone sur les
deux contacts. Ceci permet de garantir que, en cas de
défaut (par exemple en cas de fusion du contact de tra-
vail par surcharge), le contact de signalisation conserve le
méme état de commutation. Le contréleur (ou le contro-
leur de sécurité) détecte le contact d'alerte et compare
ensuite les valeurs de consigne et les valeurs réelles. Si
une différence est constatée, des mesures peuvent alors
étre prises pour protéger le matériel et la vie humaine.

* 2 contacts inverseurs avec 6 A, guidés de force selon la
norme EN 61810-3 type B

* Un composant éprouvé dans les technologies de sécu-
rité

¢ Couverture des diagnostics de 99 %

Informations générales de commande

Version CUBESERIES, Interface relais, Nombre des
contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force
(EN 61810-3 type B) AgNi, Tension nominale: 24
V DC, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de
forcage disponible: Non

Référence 3162280000

Type CRIKIT P 24VDC 2CO L/D/MC FG
GTIN (EAN) 4099987789325

Qté. 10 Piece
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Agréments
Agréments c €
ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur 65.2 mm Profondeur (pouces) 2.5669 inch
Hauteur 97 mm Hauteur (pouces) 3.8189 inch
Largeur 15.9 mm Largeur (pouces) 0.626 inch
Poids net 61g

Températures

Température de stockage -25°C..70°C Température ambiante -25°C..70°C

Température de fonctionnement Humidité 5 - 85 % (sans
condensation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 75980-60-8

Classifications

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01

Coté commande

Tension nominale 24V DC Courant nominal DC 29.2 mA

Puissance nominale 565 mW Résistance de bobine 8230+ 10%

Indicateur d'état LED verte Circuit de protection Diode de roue libre

Tension de bobine du relais de rechange Non
s'écartant de la tension nominale de
commande

Tension de bobine du relais de rechange 24 V DC

Coté charge

Tension de commutation nominale 250V AC Courant permanent 6 A

Fréquence de commutation max. a 0.1 Hz Tension de commutation AC, max. 250V

charge nominale

Tension de commutation DC, max. 250V Puissance de commutation AC (résistif), 1500 VA
max.

Puissance de commutation DC (résistif), 144 W @ 24V Retard a la mise s. tension <30 ms

max.

Retard a la coupure <20 ms Type de contact 2 CO contacts forcibily
guided (EN 61810-3 type
B) (AgNi)

Durée de vie mécanique 10 x 106 manceuvres Puissance min. de commutation 10OmA@5b5V
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Caractéristiques générales

<2000 m, au-dessus du
niveau de la mer

Altitude de service

Barrette de liaison équipée TS 35

Levier de forcage disponible Non Indicateur de position du commutateur Non
mécanique

Couleur noir

Coordination de Il'isolation

Tension nominale 300V Degré de pollution 2

Catégorie de surtension [}

Rigidité de tension c6té commande -
cOté charge

4 kVeff / 1 min.

Type d'isolation en entrée et en sortie  isolation renforcée

Rigidité diélectrique des contacts voisins 3 KVeff / 1 min.

Type d'isolation avec les contacts isolation renforcée

Rigidité diélectrique des contacts 1,5 kVeff /1 min.

adjacents ouverts
Tenue en tension par rapport au rail 4 kVeff / 1 min. Degré de protection IP20
profilé

Tension de tenue aux chocs au niveau 4 kV (1,2/50 us)
des contacts adjacents

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de PUSH IN
conducteurs
Plage de serrage, min. 0.5 mm?

Sections de raccordement, 1.5 mm?2
raccordement nominal
Plage de serrage, max. 1.5 mm?2

Section de raccordement du conducteur,0.5 mm?2
min.

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm?2
max.

Section de raccordement du conducteur, AWG 20
rigide, min. (AWG)

Section de raccordement du conducteur, AWG 16
rigide, max. (AWG)

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm?
souple, embout (DIN 46228-1), max.

Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
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Miscellaneous
Insertion and removal of cables
Stranded with ferrule—» [ Square crimp
{0 Solid ()| Hex crimp
M‘ Stranded without ferrule (not permitted)
1.
actuator
Solid cables can be inserted Push the actuator with a screwdriver
without opening the terminal. to remove the cables.
Miscellaneous
Typecode CUBESERIES KIT Versions
eIl Twr [ I JC1/00/0]
Type Additional Function
C  CUBESERIES PB  Push button available
R Relay No push button
Relay Design
I Interface Pinning | D Free-wheeling diode
M Multiple Pinning - No protective circuit
oo L LED available

KIT Kit version L —

No LED available

Connnection Type Clncl‘ljlaet Ty|1lem
P PUSHIN o Yo
S Screw \00 o

Control Voltage

24VDC 24V DC
24VAC  24VAC
230VAC 230V AC
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Tournevis droit

Informations générales de commande

Tournevis isolé VDE pour vis téte fendue, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, 1ISO 2380/1,
poignée SoftFinish

Type SDIS 0.6X3.5X100 Version

Référence 2749810000 Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100
GTIN (EAN) 4050118897012 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm

Qté. 18T

Accessoires

Informations générales de commande

Accessoires systeme

Découvrez une large gamme d'accessoires pour votre
systéme u-remote - le complément idéal pour rendre vos
applications encore plus efficaces et flexibles.

Type UR20-EBK-ACC Version
Référence 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596

Qté. 5 ST

blanc

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression
éclatante grace a la technologie de transfert thermique.
Différents matériaux et un systeme d'impression
ergonomique sous Windows optimisent chaque
processus de repérage.

. Etiquettes de haute qualité en polyester de différentes
couleurs ou étiquettes en papier de faible colt sont
disponibles

¢ Positionnement automatique des étiquettes dans
l'imprimante pour un centrage parfait de chaque
étiquette.
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Informations générales de commande

Type THM MT30X 12/6 WS Version

Référence 2466760000 THM, Repérage d&rsquo;équipements et appareillages, 6 x 12 mm,
GTIN (EAN) 4050118480887 blanc

Qté. 18T
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