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Sortie pour rail, version prolongateur SC-RJ selon CElI
61754-24

Informations générales de commande

Version Boitier de prise FO pour rail, SCRJ, Unimodal, IP20
Référence 8947000000

Type IE-TO-SCRJ-SM

GTIN (EAN) 4032248735013

Qté. 10 Piece
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Agréments
Agréments @
LISTED
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat N2 (UL) E477798
Dimensions et poids
Poids net 22g
Températures
Température de stockage Température de fonctionnement -40°C..70°C
Température de pose
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Classifications
ETIM 8.0 EC000313 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
Caractéristiques générales
Couleur Gris clair Matériau de base du boitier PA UL 94 VO
Type de montage TS 35 Degré de protection IP20
Cycles d'enfichage 1000 Unimodal
Perte d&rsquo;insertion <0,5dB Raccordement 1 SCRJ
Raccordement 2 SCRJ
Normes générales
Norme de connecteur IEC 61754-24 Certificat N2 (UL) E477798
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