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Product image

A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis
elemek kozvetlen integralasat a sorkapocslécbe. A
biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartdkkal
rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet

nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése

ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként.

A sorkapocsblokk komponensek lehet6vé teszik
elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Biztositos sorkapcsok, Csavaros csatlakozas,
kozépsarga, 10 mm2, 16 A, 400 V, Csatlakozasok
szama: 2, Szintek szdma: 1, TS 35

Rendelési szdm 0178220000

Tipus SAKS 4/35 USA

GTIN (EAN) 4008190095987

Qty. 20 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.
Elérhet6 eddig: 2026-06-30T00:00:00+02:00

Alternativ termék

WSI 25/1 10X38
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 65 mm Mélység (coll) 2.5591 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 66 mm Magassag 75 mm
Magasség (coll) 2.9527 inch Szélesség 24 mm
Szélesség (coll) 0.9449 inch Nett6é tomeg 79.35¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérsékle 130°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag KrG Szin kozépsarga
UL 94 éghetdségi osztaly V-0, 5VA
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Nem
Biztositdéelem,
Csavarozhaté
keresztosszekdtéhoz, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szama 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 8 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 600V
C aram nagysag (CSA) 30A Tanusitvany szama (CSA) 12400-188
B fesziiltség nagysag (CSA) 600V B aram nagyséag (CSA) 30A
D fesziiltség nagysag (CSA) 600V D aram nagyséag (CSA) 5A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 22 AWG
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Kiegészit6é miiszaki adatok

Nyitott oldala zart Hasonlé kapcsok szama 1

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Felpattinthato

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 10 mm?2 Névleges fesziiltség 400V

Névleges DC fesziiltség 400V Névleges aram 16 A

Aram maximum vezetékoknal 30A Szabvanyok IEC 60947-7-3

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.56 mQ Névleges lokéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.82 W Szennyezés sulyossaga 3

X szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és
mUianyag gallér DIN 46228/1, tovabbi
csatlakozas, max.

10 mm?2

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 B6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 2.4 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 1.2 Nm Csupaszolasi hossz 14 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

16 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Biztositécsavar M 4

csatlakozas, min.

Kés mérete 1,0 x 5,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2

vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és miianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2

finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Nyomaték nagysaga DMS elektromos 4

tobberes, névleges csatlakozas, min. csavarhuzéval

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 16 mm2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2

tomor ér, max. névleges csatlakozas tOomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratd, min. (névleges 0.5 mm?2

csatlakozas)

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 8 AWG C aram nagysag (UR) 30A

(UR)

C feszliltség nagysag (UR) 600V Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG

(UR)

A létrehozas datuma 10.01.2026 08:15:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



SAKS 4/35 USA

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG
(UR)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 8 AWG
(UR)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
AWG, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20 Szabvanyok IEC 60947-7-3
AWG, min.
Tartésin TS 35

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktol vagy a kivalasztott jelz6fénytél

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC0O00899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Keresztosszekotok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
‘ sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
|1 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
i LR polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté

r—r—
" keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

E

Tipus QL 2 SAKS4 Valtozat

Rendelési 0328000000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 47 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 24.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190071165 34 mm

Qty. 20 ST

Tipus QL 3 SAKS4 Valtozat

Rendelési 0328100000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 47 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 24.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190097639 58 mm

Qty. 20 ST

Levalaszté dugdék

Az integralt levalasztokarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalasztd dugdink teljesen levehet6k
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrol és adott
alkalmazéasrol, és a szabvanyos levalasztok rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 10 SAKS4 Valtozat

Rendelési 0339000000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 47 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190025335 226 mm

Qty. 20 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus AP SAK35/TW SAK16
Rendelési 0303660000

szam

GTIN (EAN) 4008190110765
Qty. 10 ST

Valtozat
Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magassag: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm,
V-2, PA 66, Felpattinthato: Igen

Tipus AP SAK35/TW SAK16 BL
Rendelési 0303680000

szam

GTIN (EAN) 4008190025199

Qty. 10 ST

Véltozat
Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 58 mm, Szélesség: 1.6 mm,
V-2, PA 66, Felpattinthatd: Igen

Tipus TW SAK16 KRG
Rendelési 0281120000
szam

GTIN (EAN) 4008190072360
Qty. 20 ST

Véltozat
Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbézs, sarga, Magassag: 60 mm,

Szélesség: 3 mm, V-0, KrG

Tipus TW SAKS2 HP/DBR/2
Rendelési 0607000000

sz&m

GTIN (EAN) 4008190002732
Qty. 20 ST

Valtozat
Elvalaszté lemez (kapocs), sotétbarna, Magassag: 80 mm, Szélesség:
2 mm, V-2, PA 66

Rogzit6 tarté

Altalanos rendelési adatok

Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfeleld
szabvanyoknak és védelmi eléirasoknak megfelel$
Osszeszerelést.

Tipus SSM4 D 128-A4
Rendelési 0136400000
szdm

GTIN (EAN) 4008190118143
Qty. 100 ST

Véltozat

Rogzitd alatét, Vorosréz
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Tipus BFSC M4X9T Valtozat

Rendelési 0103300000 Rogzitécsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7
szam mm, Magassag: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190023348

Qty. 100 ST

Biztositos

=

- Iy iy

o2.20A ¢
a
s

Altalanos rendelési adatok

Biztositds sorkapcsokat tartalmazé széles
termékportfélionk kiegészité termékeiként
biztositébetéteket is kinalunk. A portfélioba beletartoznak
az 5x20 mm és 10x38 mm kozotti méretl eszkozvédd
biztositékok (miniat(r biztositékok), azE 14 - E 18
biztositébetétek, az autdipari biztositékok, valamint

az automatikus megszakitok is. A portféliot a
biztositéktartdkhoz valé mérégylrik teszik teljessé.

Tipus E 14/2A RS
Rendelési 0137400000
szdm

GTIN (EAN) 4008190069094

Véltozat

Aktiv komponensek, Olvaddbiztositék-betét

Qty. 10 ST

Tipus E 14/4A BR Valtozat

Rendelési 0137500000 Aktiv komponensek, Olvaddbiztositék-betét
szam

GTIN (EAN) 4008190142629

Qty. 10 ST

Tipus E 14/6A GN Valtozat

Rendelési 0328300000 Aktiv komponensek, Olvaddbiztositék-betét
szdm

GTIN (EAN) 4008190002190

Qty. 10 ST

Tipus E 14/10A RT Viltozat

Rendelési 0328400000
szam

GTIN (EAN) 4008190000288

Aktiv komponensek, Olvaddbiztositék-betét

Qty. 10 ST

Tipus E 14/16A GR Valtozat

Rendelési 0328500000 Aktiv komponensek, Olvaddbiztositék-betét
szam

GTIN (EAN) 4008190152161

Qty. 10 ST

Tipus P 14/2 DO1 RS SAKS4 Valtozat

Rendelési 0138000000
szdm

GTIN (EAN) 4008190114664
Qty. 50 ST

Biztositoméretezd gylirl (kapocs), Magassag: 11 mm, Mélység: 10.5

mm, Aluminium, pink

Tipus P 14/6 DO1 GN SAKS4
Rendelési 0328600000

szam

GTIN (EAN) 4008190004248

Qty. 50 ST

Véltozat

Biztositoméretezd gydri (kapocs), Magassag: 11 mm, Mélység: 10.5

mm, Aluminium, zold
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Tartozékok
Tipus P 14/10 DO1 RT SAKS4 Valtozat
Rendelési 0328700000 Biztositoméretezd gyl (kapocs), Magassag: 11 mm, Mélység: 10.5
szam mm, Aluminium, piros
GTIN (EAN) 4008190010294
Qty. 50 ST
Biztositéktarto

A SIHA biztositotarté gyorsan at tudja valtoztatni a
bontdkapcsot biztositds kapoccsa: egyszer(ien tavolitsa el
a levalaszt6 kart, és csatlakoztassa a biztositék egységet.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SK E14 SAKS4 Valtozat

Rendelési 0339410000 Csavaros zarésapka (kapocs)
szam

GTIN (EAN) 4008190032104

Qty. 20 ST

Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

T tartalmaz.

........ Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

\\\\\\\\\\ konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

-------- kaphato.

““““““ ¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

¢ Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmidiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

* Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC SDR Viltozat

Rendelési 1609810000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4008190456597

Qty. 200 ST
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111
Qty. 1000 ST

SchT csoportos jel6l6tarté

Altalanos rendelési adatok

Az SchT 5 S csoportjelold tartd kdzvetlenil felpattinthatd
a TS 32 tartésinre (G-sin) vagy a TS 35 tartésinre
(sorsorkapocssin). Emiatt a sorkapocs feliratozasa a
sorkapocstél és annak tipusatol fliggetleniil kialakithato.
Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5
véddszalagok biztositjak.

Az SchT 7 egy elforgathaté csoportos jelolé
becsusztathatd jelz6lapokhoz, mely minden tovabbi nélkil
lehet6vé teszi a kapocscsavar miikodtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védészalagot,
vagy DEK 5 védelmet.

A becsusztathato cimkék és véddszalagok a ,Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Tipus SCHT 7 Valtozat

Rendelési 0517960000 SCHT, Sorkapocs jelols, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190001742

Qty. 20 ST

A létrehozas datuma 10.01.2026 08:15:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1609801044
https://eshop.weidmueller.com/p/0517960000

Weidmiiller 3t

SAKS 4/35 USA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus EW 35 Valtozat

Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190181314

Qty. 50 ST
Tipus EWK 1 Valtozat
Rendelési 0206160000 Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 100 °C

szdm
GTIN (EAN) 4008190080020
Qty. 50 ST

Keresztosszekotok

A potenciél elosztadsa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a

N TFY polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

——— sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
| keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus Q2 SAK10 Valtozat

Rendelési 0457100000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190103545 16.9 mm

Qty. 50 ST
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Levalaszt6é dugdk

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen levehet6k
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrél és adott
alkalmazasrdl, és a szabvanyos levalaszték rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus Q 3 SAK10 Valtozat

Rendelési 0457200000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,
szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190135379 26.8 mm

Qty. 50 ST

Tipus Q4 SAK10 Valtozat

Rendelési 0457300000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,
szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190129750 36.7 mm

Qty. 50 ST

Keresztosszekotok

A potenciél elosztadsa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a

i TFY polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté

——
" keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus Q 10 SAK10 Valtozat

Rendelési 0457400000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190016166 96.1 mm

Qty. 20 ST
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Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a

kapcsolészekrényben

. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus AP SAK4-10 DB Valtozat
Rendelési 0105100000 Véglap sorkapcsokhoz, sététbézs, Magassag: 40 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Igen
GTIN (EAN) 4008190394875
Qty. 20 ST
Tipus AP SAK4-10 RT Véltozat
Rendelési 0117900000 Véglap sorkapcsokhoz, piros, Magassag: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-2, PA 66, Felpattinthatd: Igen
GTIN (EAN) 4008190125059
Qty. 20 ST
Tipus AP SAK4-10 1 Valtozat
Rendelési 0117910000 Véglap sorkapcsokhoz, fekete, Magassag: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-2, PA 66, Felpattinthatoé: Igen
GTIN (EAN) 4008190183707
Qty. 20 ST
Tipus AP SAK4-10 KRG Valtozat
Rendelési 0117920000 Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, sarga, Magassag: 40 mm,
szam Szélesség: 1.5 mm, V-0, KrG, Felpattinthato: Igen
GTIN (EAN) 4008190135904
Qty. 20 ST
Tipus AP SAK4-10 Valtozat
Rendelési 0117960000 Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magassag: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-2, PA 66, Felpattinthaté: Igen
GTIN (EAN) 4008190081485
Qty. 20 ST
Tipus AP SAK4-10 KRG/BL Viltozat
Rendelési 0117970000 Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-0, KrG, Felpattinthatd: Igen
GTIN (EAN) 4008190049607
Qty. 20 ST
Tipus AP SAK4-10 BL Véltozat
Rendelési 0117980000 Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-2, PA 66, Felpattinthato: Igen
GTIN (EAN) 4008190171087
Qty. 20 ST
Tipus TW SAK4-10 KRG Viltozat
Rendelési 0130120000 Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbézs, sarga, Magassag: 50 mm,
szam Szélesség: 2.25 mm, V-0, KrG
GTIN (EAN) 4008190139117
Qty. 20 ST

A létrehozas datuma 10.01.2026 08:15:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

12


https://eshop.weidmueller.com/p/0105100000
https://eshop.weidmueller.com/p/0117900000
https://eshop.weidmueller.com/p/0117910000
https://eshop.weidmueller.com/p/0117920000
https://eshop.weidmueller.com/p/0117960000
https://eshop.weidmueller.com/p/0117970000
https://eshop.weidmueller.com/p/0117980000
https://eshop.weidmueller.com/p/0130120000

SAKS 4/35 USA

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok
Tipus TW 4 SAK4-10 Valtozat
Rendelési 0130160000 Elvalaszté lemez (kapocs), bézs, Magassag: 50 mm, Szélesség: 1.5
szdm mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190096335
Qty. 20 ST
Tipus TW SAK4-10 KRG/BL Valtozat
Rendelési 0130170000 Elvalaszté lemez (kapocs), kék, Magassag: 50 mm, Szélesség: 2.25
szam mm, V-0, KrG
GTIN (EAN) 4008190063757
Qty. 20 ST
Tipus TW 4 SAK4-10 BL Valtozat
Rendelési 0130180000 Elvalasztd lemez (kapocs), kék, Magassag: 50 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190114138
Qty. 20 ST
Tipus TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 Valtozat
Rendelési 0197100000 Elvalasztd lemez (kapocs), barna, sotétbézs, Magassag: 40 mm,
szam Szélesség: 0.6 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190146627
Qty. 20 ST
Tipus TSCH 1 Valtozat
Rendelési 0319160000 Kis elvalaszto (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos Gizemi hémérséklet.,
szam max.: 100 °C
GTIN (EAN) 4008190097219
Qty. 100 ST
Tipus TSCH 2 Valtozat
Rendelési 0353660000 Kis elvalaszto (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos tizemi hémérséklet.,
sz&dm max.: 100 °C
GTIN (EAN) 4008190128432
Qty. 100 ST
Tipus TSCH 3 SAKD2.5 N Valtozat
Rendelési 0366860000 Kis elvalaszto (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos tizemi hémérséklet.,
szam max.: 100 °C
GTIN (EAN) 4008190010928
Qty. 100 ST
Tipus TSCH 4 AKZ4 Valtozat
Rendelési 0363360000 Kis elvalaszto (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos tizemi hémérséklet.,
szam max.: 100 °C
GTIN (EAN) 4008190136680
Qty. 100 ST
Tipus TSCH 6 DKI S4 Valtozat
Rendelési 0190260000 Kis elvalaszté (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos Gizemi h6mérséklet.,
szdm max.: 100 °C
GTIN (EAN) 4008190051075
Qty. 100 ST
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Tesztadapter és tesztaljzatok

’| '
Altalanos rendelési adatok
Tipus PS4 F.STB 4 Valtozat
Rendelési 0299600000 Tesztadapter (kapocs), 230 V
szam

GTIN (EAN) 4008190074043
Qty. 20 ST

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Rogzito tarté

e Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
- , rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
- szerszamoktol kezdve a szigetelShiivelyekig és kiilonb6z6

o

I csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi eléirdsoknak megfelelé

w Osszeszerelést.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BFSC M3X22 PA/RT Valtozat

Rendelési 0128900000 Rogzitéesavar (kapocs), 3.00 mm, Poliamid 66, Mélység: 4.8 mm,
szam Szélesség: 4.8 mm, Magassag: 22 mm

GTIN (EAN) 4008190084158

Qty. 100 ST

Tipus BFSC M3X25 Valtozat

Rendelési 0292500000 Rogzitéesavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Mélység: 4.8 mm, Szélesség:
szam 4.8 mm, Magassag: 25 mm

GTIN (EAN) 4008190177027

Qty. 100 ST
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Keresztosszekotok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
|1 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
i LR polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté

——
“ keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 19/5/3.4 Valtozat

Rendelési 0285100000 Csatlakozéhiively (kapocs), becsavart allapotban, Szélesség: 5 mm,
szam Magassag: 5 mm, Mélység: 17.5, Pélusszam: 1, Cu Zn

GTIN (EAN) 4008190189297

Qty. 50 ST

Tipus VL 2 SAK6/10/SAKB Valtozat

Rendelési 0135900000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 32 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 6.50, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190036409 1.5 mm

Qty. 50 ST

Figyelmeztetd takardoburkolat

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé fesziiltséget jelezni kell az alkalmazas soran.

1
W

Altalanos rendelési adatok

Tipus AD 4 SAK10 Valtozat

Rendelési 0178600000 Kapocsfedél, sarga, PVC, Magassag: 39.6 mm, Szélesség: 25 mm,
szam Mélység: 1 mm, HB

GTIN (EAN) 4008190068288

Qty. 50 ST
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Keresztosszekotdk
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
i ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
i LR polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus QL 2 SAKB10 Valtozat

Rendelési 0114100000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 36 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190056605 17 mm

Qty. 100 ST

Tipus QL 10 SAKB10 Valtozat

Rendelési 0338400000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 36 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190139452 97 mm

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Az elvalasztdlapok és a zarélemezek a sorkapocsblokkok
alapvetd tartozékai. Az elvalasztdlapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
kapcsoldszekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nyGjtanak az aktiv
részekkel val6 érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus AP SAKB/C/T KRG Viltozat
Rendelési 0146720000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, sarga, Magassag: 65 mm,
szam Szélesség: 3 mm, V-0, KrG, Felpattinthaté: Igen
GTIN (EAN) 4008190027995
Qty. 20 ST
Tipus TW SAKB/C/T Valtozat
Rendelési 0242920000 Elvalaszté lemez (kapocs), bézs, Magassag: 75 mm, Szélesség: 3 mm,
szam V-2, KrG
GTIN (EAN) 4008190069933
Qty. 20 ST
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Keresztosszekotok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
‘ sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
|1 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
i LR polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté

r—r—
" keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 2 SAKH10 Valtozat

Rendelési 0131400000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 36 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190114237 16.9 mm

Qty. 50 ST

Levalaszt6 dugdék

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen leveheték
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrol és adott
alkalmazasrol, és a szabvanyos levalasztdék rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 3 SAKH10 Valtozat

Rendelési 0131500000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 36 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190056490 26.8 mm

Qty. 50 ST

Tipus QL 10 SAKH10 Valtozat

Rendelési 0338700000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190039424 96.1 mm

Qty. 20 ST
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Keresztosszekotok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
77y polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 12/4.9/3.3 Valtozat
Rendelési 0249000000
szam

GTIN (EAN) 4008190129507
Qty. 100 ST

Csatlakozéhiively (kapocs), becsavart allapotban, Szélesség: 4.9 mm,

Magassag: 4.9 mm, Mélység: 12 mm, Pélusszam: 1, Vorosréz

Rogzito tarté

i Termékeink konny(i kezelése és kiegészitése érdekében
- , rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
& szerszamoktol kezdve a szigetelShiivelyekig és kiilonb6z6

csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig

illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi eléirdsoknak megfelelé
Osszeszerelést.

Altalanos rendelési adatok

Tipus KISC M3X20 SAK10 CU5 Valtozat
Rendelési 0377100000
szdm

GTIN (EAN) 4008190060350

SAK sorozat, Rogzitécsavar, Vorosréz

Qty. 100 ST
Keresztosszekotdk
—_— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
I sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
N LAAI polusok megtodrnek, a sorkapcsok csatlakozasa még

mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.
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Tipus QL 2 SAKA10 Valtozat

Rendelési 0135500000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 32 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190099404 19.9 mm

Qty. 50 ST

Tipus QL 3 SAKA10 Valtozat

Rendelési 0135600000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 36 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190032081 31.8 mm

Qty. 50 ST

Tipus QL 4 SAKA10 Valtozat

Rendelési 0135700000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 36 A,

szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190118822 43.7 mm

Qty. 50 ST

Tipus QL 10 SAKA10 Valtozat

Rendelési 0338500000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190063313 115.1 mm

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkciondlis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valé érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmdiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus
Rendelési
sz&dm

GTIN (EAN)
Qty.

AP SAKA KRG
0134220000

4008190167943
20 ST

Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, sarga, Magassag: 82 mm,
Szélesség: 3 mm, V-0, KrG, Felpattinthatd: Igen
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Tesztadapter és tesztaljzatok

Il |
Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 Valtozat
Rendelési 0135200000 SAK sorozat, Aljzat

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

szam
GTIN (EAN) 4008190172862
Qty. 50 ST

Rogzito tarté

-

e Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
- , rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetelShiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi eléirdsoknak megfelelé
w Osszeszerelést.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BFSC M4X30 Valtozat

Rendelési 0267100000 Rogzitécsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7
szam mm, Magassag: 30 mm

GTIN (EAN) 4008190187897

Qty. 50 ST

Keresztosszekotdk

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
TEE polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus VL 2 SAK16/SAKA Viltozat
Rendelési 0135800000
szam

Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 57 A,

Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190132088 8 mm

Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen

i |
elvégezhetdk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PS 2.3 RT Valtozat
Rendelési 0180400000
szam

GTIN (EAN) 4008190060121
Qty. 20 ST

Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA

Rogzit6 tarté

Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6évé teszik a megfelelé

szabvanyoknak és védelmi eléirasoknak megfelel$
w ‘ dsszeszerelést.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BFSC M4X20 Valtozat
Rendelési 0362800000
szam

GTIN (EAN) 4008190114053
Qty. 100 ST

Rogzitécsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7
mm, Magassag: 20 mm
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Keresztosszekotok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
i LR polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

=

- Ry

Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 13.6/6.3/4.3 Valtozat
Rendelési 0299700000
szam

GTIN (EAN) 4008190018313
Qty. 50 ST

Csatlakozéhlively (kapocs), becsavart allapotban, Szélesség: 7 mm,

Magassag: 7 mm, Mélység: 13.6 mm, Pélusszam: 1, Cu Zn

Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jel6l6t is

— tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok
Tipus DEK 5/6.5 MC SDR Valtozat

Rendelési 1609850000 Dekafix, Sorkapocs jelol, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szam

GTIN (EAN) 4008190456610
Qty. 180 ST

Weidmueller, Vevéspecifikus
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—— A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
: = vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
‘ :, 1 elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
E— e | szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
A EEEEE tartalmaz.
; =] Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
. konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
g kaphato.
L Y Y * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
N * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/6.5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609840000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szam Weidmueller, fehér
GTIN (EAN) 4008190203429
Qty. 900 ST
Keresztosszekotok
rem— A potenciél elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
g E g 11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
Fi LAAI polusok megtdrnek, a sorkapcsok csatlakozasa még

mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté

—
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Edg

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 2 RSF1+2 Valtozat

Rendelési 0267400000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190139988 18 mm

Qty. 50 ST

A létrehozas datuma 10.01.2026 08:15:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 23


https://eshop.weidmueller.com/p/1609840000
https://eshop.weidmueller.com/p/0267400000

Weidmiiller 3t

SAKS 4/35 USA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ta rtOZéI(Ok www.weidmueller.com

Levalaszt6é dugdk

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen levehet6k
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrél és adott
alkalmazasrdl, és a szabvanyos levalaszték rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 3 RSF1+2 Valtozat

Rendelési 0267500000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190116835 29 mm

Qty. 50 ST

Tipus QL 4 RSF1+2 Valtozat

Rendelési 0267600000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 41 A,

szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190174859 40 mm

Qty. 50 ST

Keresztosszekotdk

A potenciél elosztadsa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a

i TFY polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté

——
" keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 10 RSF1+2 Valtozat

Rendelési 0341700000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 20 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190003173 106 mm

Qty. 20 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus AP RSF1 KRG
Rendelési 0270420000
szam

GTIN (EAN) 4008190099107

Valtozat
Véglap sorkapcsokhoz, kbzépsarga, Magassag: 50 mm, Szélesség: 3

mm, V-0, KrG, Felpattinthato: Igen

Qty. 10 ST

Tipus TW AST1/PA HP/DBR/0.5 Valtozat

Rendelési 0474700000 Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbarna, Magassag: 65 mm, Szélesség:
szam 0.5 mm, V-2

GTIN (EAN) 4008190078508

Qty. 20 ST

Tipus TW DK4 HP/DBR/2 Valtozat

Rendelési 3833500000
szam

GTIN (EAN) 4008190009052
Qty. 20 ST

Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbarna, Magassag: 65 mm, Szélesség:
2 mm, V-2, PA 66

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugodk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus STB 18/RSF1
Rendelési 0286500000
szam

GTIN (EAN) 4008190515591
Qty. 20 ST

Valtozat

Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 15 mm, Mélység: 23 mm
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Levalaszt6é dugdk

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen levehet6k
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrél és adott

alkalmazasrdl, és a szabvanyos levalaszték rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SSM3D 128-A3 Valtozat

Rendelési 0164400000 Rogzit6 alatét, Vorosréz
szam

GTIN (EAN) 4008190035914

Qty. 50 ST
Keresztésszekotdk
r— A potencial elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
= ‘ sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
i) |1 A tovabbi vezetékezés konnyen elkerilhetd. Ha a
Fii TFY polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
p— sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
" keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 17.5/5/3.4 Valtozat
Rendelési 0285200000
szam

GTIN (EAN) 4008190054717
Qty. 50 ST

Csatlakozéhiively (kapocs), becsavart allapotban, Szélesség: 5 mm,
Magassag: 5 mm, Mélység: 17.56 mm, Pélusszam: 1, Vorosréz

Erintkezés elleni védelem

Erintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb
biztonsagroél a szekrényben. Ezek nyujtanak védelmet
az dramitéstél az dram alatt 1évé részek véletlen

megérintésekor mikodés kdzben vagy meghibasodas
esetén.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ADP 2/HP2 1M Valtozat

Rendelési 0485300000 SAK sorozat, Fedélprofil, Attetsz6, 1000 mm
szam

GTIN (EAN) 4008190051716

Qty. 20M

Levalaszt6é dugdk

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen leveheték
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrél és adott

alkalmazasrdl, és a szabvanyos levalaszték rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 2 SAKS2 Valtozat
Rendelési 0207800000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 36 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 27.60, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190144364 40.6 mm
Qty. 20 ST
Keresztosszekotok
r— A potencial elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
2 ‘ sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
) || A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
Fii AL pélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
e sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
" keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.
Altalanos rendelési adatok
Tipus QL 4 SAKS2 Valtozat
Rendelési 0208000000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 36 A,
szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 27.60, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190069100 95.8 mm
Qty. 20 ST
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Levalaszt6é dugdk

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen levehet6k
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrél és adott
alkalmazasrdl, és a szabvanyos levalaszték rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 10 SAKS2 Valtozat

Rendelési 0338900000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 36 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:

GTIN (EAN) 4008190105723 261.4 mm

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok

alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és

elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6

potencialok és funkciondlis csoportok kozott, fokozva

| ‘ a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a

Lt X J kapcsolészekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

; a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv

részekkel valé érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmdiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WTW EN Valtozat
Rendelési 1058800000 Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbézs, Magassag: 86 mm, Szélesség: 3
szam mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN) 4008190140175
Qty. 20 ST

Lapos csavarhiizé

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 1.0X5.5X150 Viltozat

Rendelési 9008350000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056316

Qty. 18T

Biztositos

Ty Sy

)

Biztositds sorkapcsokat tartalmazo széles
termékportfolionk kiegészitd termékeiként
biztositébetéteket is kinalunk. A portfélidba beletartoznak
az 5x20 mm és 10x38 mm kodzotti méretl eszkozvédd
biztositékok (miniattir biztositékok), azE 14 - E 18
biztositobetétek, az autdipari biztositékok, valamint

az automatikus megszakitok is. A portfoliét a

%@f,gg biztositéktartokhoz valé mérégylrlik teszik teljessé.
Altalanos rendelési adatok
Tipus E 16/10A RT TNDZ Valtozat
Rendelési 0208500000 Aktiv komponensek, Olvaddbiztositék-betét
szam
GTIN (EAN) 4008190067120
Qty. 25 ST
Tipus E 16/16A GR TNDZ Valtozat
Rendelési 0208600000 Aktiv komponensek, Olvadébiztositék-betét
szam
GTIN (EAN) 4008190015121
Qty. 25 ST
Tipus E 16/20A BL TNDZ Valtozat
Rendelési 0208700000 Aktiv komponensek, Olvaddbiztositék-betét
szam
GTIN (EAN) 4008190044886
Qty. 25 ST
Tipus E 16/25A GE TNDZ Valtozat
Rendelési 0208800000 Aktiv komponensek, Olvaddbiztositék-betét
szam
GTIN (EAN) 4008190037314
Qty. 25 ST
Keresztosszekotok
resm— A potenciél elosztisa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
E g 11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
N LAAI polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris

= ||

sorkapcsokhoz valé dugaszolhatoé és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 2 SAKS1 Valtozat

Rendelési 0191400000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 47 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190123130 18.9 mm

Qty. 50 ST

Tipus QL 3 SAKS1 Valtozat

Rendelési 0191500000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 47 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190036881 31.9 mm

Qty. 50 ST

Levalaszt6 dugdék

Az integralt levalasztokarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen leveheték
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrol és adott
alkalmazasrol, és a szabvanyos levalasztok rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 4 SAKS1 Valtozat
Rendelési 0191600000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 47 A,
szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190105518 44.7 mm
Qty. 20 ST
Keresztosszekotok
[Pre—— A potenciél elosztdsa vagy tobbszorozése a szomszédos
B sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
5 |1 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
Fi LAAL pélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

sorkapcsokhoz valé dugaszolhatoé és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QL 10 SAKS1 Véltozat

Rendelési 0338800000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 36 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190127039 122.1 mm

Qty. 20 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
: ) elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6zé
M : potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva
s ‘ a biztonsagot és atlathat6 elrendezést teremtve a
v 4] kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak
: a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus AP SAKS1+3 KRG Valtozat
Rendelési 0191320000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, sarga, Magassag: 54 mm,
szam Szélesség: 3 mm, V-0, KrG, Felpattinthatd: Igen
GTIN (EAN) 4008190031688
Qty. 20 ST
Tipus AP SAKS1+3 KRG/DB Valtozat
Rendelési 0191300000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, Magassag: 54 mm, Szélesség: 3
szam mm, V-0, KrG, Felpattinthato: Igen
GTIN (EAN) 4008190099763
Qty. 20 ST

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandd, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus EWK 1 ALT Valtozat

Rendelési 0495160000 Végbak, bézs, TS 32, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190160777

Qty. 50 ST

Tipus EWK 2 Valtozat

Rendelési 0199360000 Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 15 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190023546

Qty. 50 ST

Tipus WEW 32/1 Valtozat

Rendelési 1067600000 Végbak, sotétbézs, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Szélesség: 12 mm, 100
szdm °C

GTIN (EAN) 4008190099657

Qty. 50 ST
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Biztositos

Biztositds sorkapcsokat tartalmazo széles
termékportfélionk kiegészitd termékeiként
biztositébetéteket is kinalunk. A portfélidba beletartoznak
az 5x20 mm és 10x38 mm kozotti méretli eszkozvédod
biztositékok (miniattr biztositékok), azE 14 - E 18

& biztositobetétek, az autdipari biztositékok, valamint
el az automatikus megszakitok is. A portfoliét a
“"“@jcc biztositéktartokhoz valé mérégylrlik teszik teljessé.
Altalanos rendelési adatok
Tipus G 25/0.25A/M GE Véltozat
Rendelési 0546900000 Miniat(ir biztositd, kozepes késleltetés, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
szam
GTIN (EAN) 4008190097370
Qty. 10 ST
Tipus G 25/0.50A/M WS Valtozat
Rendelési 0510300000 Miniatr biztositd, kozepes késleltetés, 0.5 A, G-Si. 5 x 25

szdm
GTIN (EAN) 4008190018368

Qty. 10 ST
Tipus G 25/0.80A/M GR Valtozat
Rendelési 0646400000 Miniatlr biztositd, kozepes késleltetés, 0.8 A, G-Si. 5 x 25

szam

GTIN (EAN) 4008190060794

Qty. 10 ST

Tipus G 25/1.00A/M RT Valtozat

Rendelési 0265800000 Miniatir biztositd, kozepes késleltetés, 1 A, G-Si. 5 x 25
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190141660

Qty. 10 ST

Tipus G 25/2.00A/F BL Valtozat

Rendelési 0192700000 Miniat(ir biztosit, gyors m(ikddésd, 2 A, G-Si. 5 x 25

szam
GTIN (EAN) 4008190176402

Qty. 10 ST

Tipus G 25/4.00A/F BR Valtozat

Rendelési 0192800000 Miniattr biztositd, gyors m(ikodésu, 4 A, G-Si. 5 x 25
szam

GTIN (EAN) 4008190115319

Qty. 10 ST

Tipus G 25/6.30A/F GN Valtozat

Rendelési 0192900000 Miniat(ir biztositd, gyors miikodés(, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
szdm

GTIN (EAN) 4008190135461

Qty. 10 ST

Tipus G 25/10.0A/M RT Valtozat

Rendelési 0193100000 Miniatir biztositd, kozepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25

szam
GTIN (EAN) 4008190023799
Qty. 10 ST
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Tipus G 20/0.10A/F Valtozat
Rendelési 0430300000 Miniat(r biztositd, gyors m(ikodést, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
szdm
GTIN (EAN) 4008190077174
Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.20A/F Valtozat
Rendelési 0430400000 Miniattir biztosité, gyors m(ikodést, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190152383
Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.25A/F Valtozat
Rendelési 0430500000 Miniatr biztositd, gyors m(ikodést, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190153991
Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.50A/F Valtozat
Rendelési 0430600000 Miniatr biztositd, gyors mikodést, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
szdm
GTIN (EAN) 4008190046835
Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.63A/F Valtozat
Rendelési 0439000000 Miniattr biztositd, gyors m(ikodésu, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190131210
Qty. 10 ST
Tipus G 20/1.00A/F Valtozat
Rendelési 0430700000 Miniat(r biztositd, gyors m(ikodési, 1 A, G-Si. 5 x 20
sz&dm
GTIN (EAN) 4008190093877
Qty. 10 ST
Tipus G 20/1.60A/F Valtozat
Rendelési 0430800000 Miniatlr biztositd, gyors miikodésu, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190031503
Qty. 10 ST
Tipus G 20/2.00A/F Valtozat
Rendelési 0430900000 MiniatUr biztositd, gyors m(ikodésd, 2 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190123567
Qty. 10 ST
Tipus G 20/2.50A/F Valtozat
Rendelési 0431000000 Miniat(r biztositd, gyors m(ikodést, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
szdm
GTIN (EAN) 4008190085513
Qty. 10 ST
Tipus G 20/3.15A/F Valtozat
Rendelési 0431100000 Miniattr biztositd, gyors m(ikodésu, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190012977
Qty. 10 ST
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Tipus G 20/4.00A/F Valtozat

Rendelési 0431200000 Miniat(r biztositd, gyors m(ikodésu, 4 A, G-Si. 5 x 20
szdm

GTIN (EAN) 4008190022983

Qty. 10 ST

Tipus G 20/5.00A/F Véltozat

Rendelési 0431300000
szam

GTIN (EAN) 4008190185381

Miniattir biztositd, gyors m(ikddésd, 5 A, G-Si. 5 x 20

Qty. 10 ST

Tipus G 20/6.30A/F Valtozat

Rendelési 0431400000 Miniatr biztositd, gyors m(ikodés, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
szam

GTIN (EAN) 4008190086053

Qty. 10 ST

Rogzito tarté

Altalanos rendelési adatok

Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetelShiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi eléirdsoknak megfeleldé

oOsszeszerelést.

Tipus KISC M3X6 SAKS1 Valtozat
Rendelési 0346200000 Huzdékengyel, Rogzitécsavar, Acél
szam
GTIN (EAN) 4008190175658
Qty. 100 ST
Sintarté
<

Altalanos rendelési adatok

Tipus SH 2

Rendelési 0494920000
szam

GTIN (EAN) 4008190007584
Qty. 10 ST

Valtozat
Gy(jtésin-tartd, kozépsarga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG,

becsavart allapotban
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Levalaszt6é dugdk

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen levehet6k
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrél és adott
alkalmazasrdl, és a szabvanyos levalaszték rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VL 2 SAK6N/SAKT Véltozat

Rendelési 0194700000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 32 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 7

GTIN (EAN) 4008190148027 mm

Qty. 50 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és

—— elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
" u 5 potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva
\\ x [0 a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a

ey o5 kapcsolészekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valé érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmdiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus HP NT6/10 BL Valtozat
Rendelési 0352880000 Vég- és elvalasztd lemezek kapocsokhoz, kék, Magassag: 40 mm,
szam Szélesség: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190135126
Qty. 20 ST
Gyiijtésinek

Kilonb6z6 anyagu gytjtésineinkkel és kapcsolédo
tartozékainkkal a lehetd legkisebb telepitési helyen
csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazastol
fiiggben a potencialok 6sszegyljtheték, eloszthatok vagy
csokkentheték.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ESCH 1M Valtozat

Rendelési 0280300000 Gytjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél
szam

GTIN (EAN) 4008190143053

Qty. 10M

Tipus NSCH 1M Valtozat

Rendelési 0280200000 Gy(jtésin (kapocs), Natar, Magassag: 15 mm, Mélység: 2 mm,
szdm Vorosréz

GTIN (EAN) 4008190012953

Qty. 10M

Tipus SSCH 6X6X1000 CU/SN Valtozat

Rendelési 0571300000 Gy(jtésin (kapocs), ezlist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
szam Vorosréz

GTIN (EAN) 4008190015039

Qty. ™

Tipus SSCH 7.3X1.2X1000 Valtozat

Rendelési 1071200000 Gytjtésin (kapocs), ezlist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 1.2 mm,
szam Vorosréz

GTIN (EAN) 4008190279172

Qty. 1™

Tipus SSCH 10X3X1000 CU/SN Vaéltozat

Rendelési 0348900000 Gy(jtésin (kapocs), ezust, Magassag: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
szdm Vorosréz

GTIN (EAN) 4008190024802

Qty. 25M

Tipus SA 3.00X10.00X1000 CUZN... Valtozat

Rendelési 0259800000 Gytjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
szam Sargaréz

GTIN (EAN) 4008190049300

Qty. ™

Tipus SSCH 15X6X1000 CU/SN Valtozat

Rendelési 0357400000 Gytjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
sz&dm Vorosréz

GTIN (EAN) 4008190169572

Qty. 1™

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
LI,

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kdzotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus PS 2.0 OR
Rendelési 0293800000
szam

GTIN (EAN) 4008190042356
Qty. 20 ST

Valtozat

Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA

Gyilijtosin-csatlakozasok

My
E N

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller kiilonb6zé gyljtésinrendszerekhez valo
ledgazdkapcsokat kinal. Az alkalmazastol fliggéen
megklilonboztethetiink szigetelt és szigetelés nélkdili
leagazokapcsokat.

Tipus ZB 4 Valtozat

Rendelési 0316500000 Erintkezd (gy(jtésines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190061999

Qty. 50 ST

Tipus ZB 4K BL Valtozat

Rendelési 0475380000 Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)
szdm

GTIN (EAN) 4008190010942

Qty. 50 ST

Tipus ZB 4K GE/GN Viltozat

Rendelési 0475360000 Erintkezd (gy(ijt6sines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190188047

Qty. 50 ST

Tipus ZB 4K GG HENSEL Valtozat

Rendelési 1824560000 Erintkez4 (gy(ijtésines csatlakoz)
szdm

GTIN (EAN) 4032248330973

Qty. 50 ST

Tipus ZB 4K SW Valtozat

Rendelési 0475310000 Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190008406

Qty. 50 ST

Tipus ZB 4G BL Valtozat

Rendelési 0322180000 Erintkezd (gy(ijt6sines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190050504

Qty. 50 ST
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Tipus ZB 4G GN/GE
Rendelési 0322160000
szdm

GTIN (EAN) 4008190014278
Qty. 50 ST

Valtozat
Erintkezd (gytjtésines csatlakozo)

Tipus ZB 4G SW
Rendelési 0322110000
szam

GTIN (EAN) 4008190189310
Qty. 50 ST

Véltozat

Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)

Tipus ZB4/6

Rendelési 0556700000
szam

GTIN (EAN) 4008190188412
Qty. 50 ST

Valtozat

Erintkezd (gy(ijt6sines csatlakozd)

Tipus ZB 4/6K BL
Rendelési 0565480000
szdm

GTIN (EAN) 4008190086831
Qty. 50 ST

Valtozat
Erintkez4 (gy(ijtésines csatlakozd)

Tipus ZB 4/6K GE/GN
Rendelési 0565460000
szam

GTIN (EAN) 4008190032609
Qty. 50 ST

Véltozat

Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)

Tipus ZB 16K BL
Rendelési 0502880000
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190014186
Qty. 50 ST

Valtozat

Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)

Tipus ZB 16K GE/GN
Rendelési 0502860000
szam

GTIN (EAN) 4008190188795
Qty. 50 ST

Valtozat

Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)

Tipus ZB 16K SW
Rendelési 0502810000
szam

GTIN (EAN) 4008190332563
Qty. 50 ST

Valtozat

Erintkezd (gy(ijt6sines csatlakozd)

Tipus ZB 16 ZKSC
Rendelési 0316600000
szdm

GTIN (EAN) 4008190145989
Qty. 50 ST

Valtozat
Erintkezd (gytjtésines csatlakozo)

Tipus ZB 35/M6X16
Rendelési 0266500000
szam

GTIN (EAN) 4008190102814
Qty. 20 ST

Véltozat

Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)
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Tartozékok
Tipus ZB 35K BL M6X16 Valtozat
Rendelési 0502680000 Erintkez4 (gy(ijtésines csatlakozd)
szdm
GTIN (EAN) 4008190004385
Qty. 20 ST
Tipus ZB 35K GE/GN M6X16 Valtozat
Rendelési 0502660000 Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)
szam
GTIN (EAN) 4008190052294
Qty. 20 ST
Tipus ZB 35K SW M6X16 Valtozat
Rendelési 0502610000 Erintkezd (gy(ijt6sines csatlakozd)
szam
GTIN (EAN) 4008190332587
Qty. 20 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus 7S 2.3/4 Valtozat

Rendelési 0249600000 Dugasz (kapocs), Dugaszolhato csatlakozas, 4 mm?, Csatlakozasok
szam szama: 1, Pélusszam: 4, Szélesség: 6.5 mm

GTIN (EAN) 4008190022785

Qty. 20 ST

Tipus FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Valtozat

Rendelési 1276300000 Dugasz (kapocs), Dugaszolhato csatlakozas, 2 mm2, Csatlakozasok
szam szdma: 2, Polusszam: 1, Szélesség: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080

Qty. 20 ST

Gyiijtosin-csatlakozasok

° m
°

M
™

A Weidmiiller kiilonb6z6 gydjtésinrendszerekhez vald
leagazokapcsokat kinal. Az alkalmazastol figgéen
megkiilonboztethetiink szigetelt és szigetelés nélkdili
ledgazékapcsokat.
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Tipus ZBE 6 Valtozat

Rendelési 0459500000 Erintkezd (gy(ijtSsines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190032692

Qty. 50 ST

Tipus ZBE 6K BL Valtozat

Rendelési 0525980000 Erintkez4 (gy(ijt6sines csatlakozd)
szdm

GTIN (EAN) 4008190060886

Qty. 50 ST

Tipus ZBE 6K GE/GN Véltozat

Rendelési 0525960000 Erintkez4 (gy(ijtSsines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190145026

Qty. 50 ST

Tipus ZBE 6K SW Valtozat

Rendelési 0525910000 Erintkezd (gy(ijt6sines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190977054

Qty. 50 ST

Erintkezés elleni védelem

Altalanos rendelési adatok

Erintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb
biztonsagroél a szekrényben. Ezek nyujtanak védelmet
az dramutéstél az aram alatt 1évé részek véletlen
megérintésekor mikodés kozben vagy meghibasodas

esetén.

Tipus IK 4 BL ZB4 Valtozat

Rendelési 0475480000 Kapocsfedél, ezlist, Magassag: 19 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység:
szam 14.5 mm, V-2

GTIN (EAN) 4008190145668

Qty. 50 ST

Tipus IK 4 GG ZB4 Valtozat

Rendelési 0475460000 Takaréfedél (kapocs), Poliamid 66
szam

GTIN (EAN) 4008190065348

Qty. 50 ST

Tipus IK 6 GG ZBEGK Valtozat

Rendelési 0526060000 Takaréfedél (kapocs), Acél

szam

GTIN (EAN) 4008190128647

Qty. 50 ST
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Tipus IK 16/ZB16 BL Valtozat

Rendelési 0502980000 Takarofedél (kapocs)

szdm

GTIN (EAN) 4008190159696

Qty. 50 ST

Tipus IK 16/ZB16 GG Valtozat

Rendelési 0502960000 Takaréfedél (kapocs), Poliamid 66

szam

GTIN (EAN) 4008190113438

Qty. 50 ST

Tipus IK 35/ZB35 BL Valtozat

Rendelési 0502780000 Takardfedél (kapocs)

szam

GTIN (EAN) 4008190141455

Qty. 50 ST
Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhatd csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus DEK 5/6 MC SDR Valtozat

Rendelési 1609830000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4008190456603

Qty. 200 ST
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ﬁres

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/6 MC NE WS
Rendelési 1609820000

szam

GTIN (EAN) 4008190203436
Qty. 1000 ST

Valtozat
Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
Weidmueller, fehér

Altalanos rendelési adatok

Az acél DIN tartdsinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé
védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes
acélhoz.

Tipus TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Rendelési 0514400000

szdm

GTIN (EAN) 4008190086152

Qty. 20 M

Valtozat
Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt dnbevonat, passzivalt,
Szélesség: 2000 mm, Magassag: 33 mm, Mélység: 156 mm
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus AP KSKM
Rendelési 9509630000
szam

GTIN (EAN) 4008190456771
Qty. 20 ST

Valtozat

SAK sorozat, Véglap, 1.5 mm, bézs, Kozvetlen rogzités

Keresztosszekotok

LA

m o

g

Altalanos rendelési adatok

A potencial elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Tipus VH 20/5/3.4
Rendelési 0446100000
sz&m

GTIN (EAN) 4008190519742
Qty. 10 ST

Valtozat

Dummy fuse

Biztositos

Ty gy

<

Lt

Biztosités sorkapcsokat tartalmazé széles
termékportfolionk kiegészitd termékeiként
biztositébetéteket is kinalunk. A portféliéba beletartoznak
az 5x20 mm és 10x38 mm kozotti méretld eszkozvédd
biztositékok (miniatlr biztositékok), azE 14 - E 18
biztositébetétek, az autdipari biztositékok, valamint

az automatikus megszakitok is. A portfoliét a
biztositéktartokhoz valé mérégylirlik teszik teljessé.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 25.4/6.3/4.3 Viltozat
Rendelési 0446200000 Dummy fuse
szam

GTIN (EAN) 4008190519759

kaphato.

* Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Qty. 10 ST
Ures
: A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
W: vezetékhez és dugas;olhaté csatlakozého.z, v:';\l.am“in.t
P elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideélis rqwd .
o e e szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
8 o tartalmaz.
0 I e Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
0 0 0 o o o | koénnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben
]
|
|

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1856740000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248400850

Qty. 800 ST

Egyedi felirat

. A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden
LLLLLLLL vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
1 elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid
: szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is
| tartalmaz.
| Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
T e ] konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben
|
]
|

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

 Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MC SDR
Rendelési 1856750000
szam

GTIN (EAN) 4032248400867
Qty. 160 ST

Valtozat
Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00

Weidmueller, Vevéspecifikus

Plus

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus DEK 5/8 PLUS MC NE WS
Rendelési 1046350000

szdm

GTIN (EAN) 4032248782055

Qty. 800 ST

Valtozat

Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00

Weidmueller, fehér

Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid

szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

 Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Weidmiiller 3t

SAKS 4/35 USA

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Tartozékok www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 PLUS MC SDR Véltozat

Rendelési 1046370000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00

szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248782079

Qty. 160 ST

DEK 5/8
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensu,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelol6é

— - kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A fellileti anyag kivalé nyomtathatésdga garantdlja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MM WS Véltozat

Rendelési 2007130000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér

szam

GTIN (EAN) 4050118392012

Qty. 500 ST

Jelolotarto

A jelol6tartd lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 6sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolok
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.
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SAKS 4/35 USA

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelolStartd

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

DEK 5/6

Altalanos rendelési adatok

WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé

kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kilobnbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatdé 300 dpi

felbontadsdnak koszonhetbéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozat sorkapcsokkal

¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

* Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Tipus DEK 5/6 MM WS Valtozat

Rendelési 2007120000 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118392104

Qty. 600 ST
Biztositéktarto
X

A SIHA biztositotarté gyorsan at tudja valtoztatni a
bontdkapcsot biztositds kapoccsa: egyszerlien tavolitsa el
a levalaszt6 kart, és csatlakoztassa a biztositék egységet.
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SAKS 4/35 USA

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Tipus SK E16/SAKS2 Viltozat

Rendelési 0284110000 Csavaros zarosapka (kapocs)
szam

GTIN (EAN) 4008190006204

Qty. 25 ST
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