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0,25-6,0 mm2 méret(i vezetékekhez (AWG 24 - 10)
6nozott vorosréz

mérettlirések a DIN 46228 1. része szerint

* szallitds 6mlesztve, mlanyag tasakban

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ervéghiively, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
Rendelési szdm 0186500000

Tipus H1,5/10

GTIN (EAN) 4008190039592

Qty. 1000 Darab

Csomagoléas loose
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
N c s sp. ‘ N
C US  LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E499744
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 0.08¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Ervéghiively Valtozat Standard
muanyaggallér nélkul

Ervéghiivelyek

Erintkezd felilet atmérsje (D1) 1.7 mm Erintkezé feliilet hossza (L2) 10 mm

Gallér atméréje (D2) 2.8 mm L1, mm 10.00 mm

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16 Csupaszolasi hossz 10 mm

AWG, max.

Vezeték-keresztmetszet 1.5 mm?

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000005 ETIM 9.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005 ECLASS 14.0 27-40-02-01

ECLASS 15.0 27-40-02-01
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