Weidmiiller 3t

Q.L 2 SAK632+70 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

e Rt

v‘%tlllslll.lllﬁ

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen leveheték
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrél és adott
alkalmazasrdl, és a szabvanyos levalasztdk rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Keresztosszekots (kapocs), becsavart allapotban,
sziirke, 150 A, P6lusszam: 2, Raszter mm-ben (P):
32.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 50 mm

Rendelési szam 0194000000
Tipus QL 2 SAKG32+70
GTIN (EAN) 4008190177645
Qty. 5 Darab

A létrehozas datuma 22.12.2025 04:03:26 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 1


https://eshop.weidmueller.com/p/0194000000

QL 2 SAKG32+70

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 5 mm Meélység (coll) 0.1968 inch
Magassag 18 mm Magassag (coll) 0.7087 inch
Szélesség 50 mm Szélesség (coll) 1.9685 inch
Nett6 tomeg 324¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..5b5°C Ambient temperature -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Anyag adatok

Alapanyag CuSn Szin sziirke

Rendszer specifikaciok

Valtozat Keresztosszekotd

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa becsavart allapotban

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités

Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa

becsavart allapotban

Méretek

Raszter mm-ben (P) 32.00 mm

Névleges adatok

Névleges dram 150 A

Altalanos

Po6lusszam 2 Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489

ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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