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Product image

A foldkabel-levalaszto sorkapocs segit felismerni

a foldelés hibait, és lehet6vé teszi a kiegészitd kor
foldelésének levalasztasat. Az lizemallapotot piros vagy
zold LED jelzi.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Méré-bontd sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
kozépsarga, 6 mm2, 27 A, 115V, Csatlakozasok
szama: 2, Szintek szdma: 1

Rendelési szam 0198020000

Tipus SAKT E/35 2GL 115VAC
GTIN (EAN) 4008190000165

Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 52.5 mm Mélység (coll) 2.0669 inch
Magassag 65 mm Magassag (coll) 2.5591 inch
Szélesség 16 mm Szélesség (coll) 0.6299 inch
Nett6 tomeg 36.78 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag KrG Szin kozépsarga
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0, bVA
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Specidlis sorkapocs-
hosszbonto,
Glimmlampaval,
Csavarozhato
keresztosszekotéhoz
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 4 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek beliil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartosin TS 35 N funkcié Nem
PE m(ikodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités

Felszerelés tipusa

Felpattinthat6

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség 115V

Névleges DC fesziiltség ov Névleges aram 27 A

Aram maximum vezetékoknal 27 A Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.78 mQ
szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.31W Szennyezés sulyossaga 3

X szerint
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Mérbéeszkoz, IEC 60947-1 Ab Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8
AWG, max.
Csatlakozasi irany oldalt Csupaszolasi hossz 12 mm

Csatlakozas tipusa 2
Csatlakozasok szama

Csavaros csatlakozas
2

Csatlakozas tipusa
Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

Csavaros csatlakozas
10 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Biztositécsavar M 3.5
csatlakozas, min.
Kés mérete 4,0x 0,8 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghuvelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratud, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratu, min. (névleges 0.5 mm?2
csatlakozas)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
AWG, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22 Tartdsin TS 356
AWG, min.
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000902 ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9,1 27-14-11-26 ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26 ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus EW 35 Valtozat

Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C

szam
GTIN (EAN) 4008190181314

Qty. 50 ST
Tipus EWK 1 Valtozat
Rendelési 0206160000 Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 100 °C

szdm
GTIN (EAN) 4008190080020
Qty. 50 ST

Jeldlétarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jel6l6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatorndjaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Viltozat
Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldlétartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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