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A kompakt kivitelnek köszönhetően a mini sínre szerelt
sorkapcsok ideálisak a szűk helyen való munkavégzéshez,
például kis házak és sorkapcsok esetén.

Általános rendelési adatok

 
Változat PE-kapocs, Csavaros csatlakozás, bézs, 4 mm²,

500 V, Csatlakozások száma: 1, Szintek száma: 1,
TS 15, None, Wemid

Rendelési szám 0211200000
Típus AKE 4 MS
GTIN (EAN) 4008190074906
Qty. 50 Darab
Szállítás állapota Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig: 2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék AKE 4
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Tanúsítványok
 
Jóváhagyások

ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 30 mm Mélység (coll) 1.1811 inch
Magasság 32 mm Magasság (coll) 1.2598 inch
Szélesség 7 mm Szélesség (coll) 0.2756 inch
Nettó tömeg 9.36 g
 

Hőmérsékletek
 
Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Anyag adatok
 
Alapanyag Wemid Szín bézs
UL 94 éghetőségi osztály None
 

Rendszer specifikációk
 
Változat Csavaros csatlakozás, PE-

csatlakozással
Véglap szükséges Nem

Potenciálok száma 1 Szintek száma 1
Rögzítési pontok száma szintenként 1 Potenciálok száma szintenként 1
Keresztkötött szintek belül Nem PE-csatlakozás Igen
Tartósín TS 15 N funkció Nem
PE működés Igen PEN funkció Nem
 

Kiegészítő műszaki adatok
 
Nyitott oldala Nyitott Hasonló kapcsok száma 1
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Robbanásbiztosság szempontjából

bevizsgált változat
Nem

Felszerelés típusa becsavart állapotban
 

Méretek
 
TS 15 eltolás 16 mm
 

Névleges adatok
 
Névleges keresztmetszet 4 mm² Névleges feszültség a szomszédos

kapcsokra vonatkozóan
500 V

Szabványok IEC 60947-7-2 Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x
szerint

1 mΩ
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Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-
x szerint

0.00 W Szennyezés súlyossága 3
 

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)
 
Csatlakozás típusa, kiegészítő
csatlakozás

Csavaros csatlakozás
 

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)
 
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozási keresztmetszet

AWG, max.
AWG 10

Csatlakozási irány oldalt Meghúzási nyomaték, max. 1.6 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 0.8 Nm Csupaszolási hossz 9 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás Csatlakozások száma 1
Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, max.

4 mm² Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, min.

0.5 mm²

Biztosítócsavar M 3.5 Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, min.

AWG 26 Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel és
műanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozás, max.

4 mm²

Keresztmetszet csatlakoztatott
vezetékhez, finomsodratú,
érvéghüvelyekkel és műanyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozás, min.

0.5 mm² Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozás, max.

4 mm²

Vezeték csatlakozás keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozás, min.

0.5 mm² Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, max.

4 mm²

Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, min.

0.5 mm² Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
többeres, névleges csatlakozás, max.

4 mm²

Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
többeres, névleges csatlakozás, min.

1.5 mm² Nyomaték nagysága DMS elektromos
csavarhúzóval

3

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,
tömör ér, max. névleges csatlakozás

4 mm² Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,
tömör ér, min. névleges csatlakozás

0.5 mm²
 

Általános
 
Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, max.

AWG 10 Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, min.

AWG 26 Szabványok IEC 60947-7-2

Tartósín TS 15
 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03
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