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Az RS 70 profil dugaszolhaté, moduléris rendszer a
szereldsin szamara, amely rugalmasan bévithet6 a
szukséges hosszra. Kilénb6z6 hosszusagu kdzbensé
szakaszokbol all. Opcionélisan reteszel6 talppal vagy
anélkul, valamint integralt jelolési opcidval rendelkezé
véglemezekkel. A NYAK oldalrél helyezheté be, mig a
tartdsan integralt reteszeld labak stabil rogzitést tesznek
lehetévé.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Bepattinthato b, RS 70 narancssarga, Koztes
elem, Bepattinthatd lab, Szélesség: 13.7 mm

Rendelési szam 0213760000

Tipus RF RS 70 MI/A6 OR

GTIN (EAN) 4008190148850

Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 28.6 mm Meélység (coll) 1.126 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 32 mm Szélesség 13.7 mm
Szélesség (coll) 0.5394 inch Nett6 tomeg 489
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetdségi osztaly V-2 Szigetel6anyag PA 66
Fellileti minéség kezeletlen Alapanyag PA 66
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 600 = CTI

(CTI)

Altalanos adatok

Szin narancssarga Védelmi osztaly IPOO
Tartésin TS 32, TS 35 Szinskala (hasonlo) RAL 2000
Tokozasi opcio Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-04
ECLASS 15.0 27-19-06-04
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