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'COMPLIANT
A kép illusztracio
A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk Altalanos rendelési adatok
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis
elemek kozvetlen integ raldsat a sorkapocslécbe. A Valtozat Biztositos sorkapcsok, Csavaros csatlakozas, bézs /
biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartdkkal sarga, 4 mm2, 6.3 A, 24V, Csatlakozasok szama:
delk K lvek bizhaté védel 2, Szintek szdma: 1, TS 35, TS 32
rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet Rendelési szam 0222860000
nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése Tipus ASK 1/EN LD 1D 24VAC
ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként. GTIN (EAN) 4008190099572
A sorkapocsblokk komponensek lehetévé teszik Qty. 25 Darab

elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 51.56 mm Mélység (coll) 2.0276 inch
Magassag 58 mm Magassag (coll) 2.2835 inch
Szélesség 8.1 mm Szélesség (coll) 0.3189 inch
Netté tomeg 13.22¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet.,, max. 100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b52a5893-ff9e-4f40-a221-35f12debaf4 1

Anyag adatok

Alapanyag

PA 66 Szin

bézs / sarga

UL 94 éghet6ségi osztaly

V-2

Rendszer specifikaciok

Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Biztositéelem, LED-del,
Egyik oldalon szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartosin TS 35, TS 32 N funkcid Nem
PE mikodés Nem PEN funkcid Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1

Telepitési Utmutatd

Kozvetlen rogzités Felszerelés tipusa

Felpattinthatd

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm? Névleges fesziiltség 24V

Névleges DC fesziiltség 24V Névleges dram 6.3 A

Aram maximum vezetékoknal 6.3 A Szabvanyok IEC 60947-7-3
Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x 1T mQ Névleges lokéfesziiltség 6 kV

szerint
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Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W Szennyezés sulyossaga 3

X szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irdny oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.8 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.6 Nm Csupaszolasi hossz 9 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Biztositécsavar M 3
csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Iker érvéghivelyek, max. 1.5 mm?2 Iker-érvéghiivelyek, min. 0.5 mm?2
Nyomaték nagysaga DMS elektromos 2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm2
csavarhuzoéval tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2 Finomsodratd, min. (névleges 0.13 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas csatlakozas)
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG
(UR) (UR)
Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG
(UR)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 12 AWG
(UR)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
AWG, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Szabvanyok IEC 60947-7-3
AWG, min.
Tartésin TS 35, TS 32

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktdl vagy a kivalasztott jelzéfénytdl
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Keresztosszekotok
||
i Y

E

Altalanos rendelési adatok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus QB 2 WIRA8 IS Valtozat

Rendelési 0461100000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 27 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3
GTIN (EAN) 4008190034818 mm

Qty. 50 ST

Levalaszt6 dugdék

Altalanos rendelési adatok

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen leveheték
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrol és adott
alkalmazasrol, és a szabvanyos levalasztdék rugalmas
alternativajat kinaljak.

Tipus QB 3 WIRA8 IS Valtozat

Rendelési 0461200000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 27 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3
GTIN (EAN) 4008190161699 mm

Qty. 50 ST

Tipus QB 4 WIRA8 IS Valtozat

Rendelési 0461300000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 27 A,

szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3
GTIN (EAN) 4008190025373 mm

Qty. 50 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus AP ASK1 Valtozat
Rendelési 0380360000 Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magassag: 52 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-2, PA 66, Felpattinthato: Igen
GTIN (EAN) 4008190104115
Qty. 20 ST
Tipus AP ASK1 BL Valtozat
Rendelési 0380380000 Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 52 mm, Szélesség: 1.6 mm,
szam V-2, PA 66, Felpattinthatd: Igen
GTIN (EAN) 4008190126292
Qty. 20 ST
Tipus TW SAKS2 HP/DBR/2 Véltozat
Rendelési 0607000000 Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbarna, Magassag: 80 mm, Szélesség:
szam 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190002732
Qty. 20 ST

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandd, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus EW 35 Valtozat

Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190181314

Qty. 50 ST

Tipus EWK 1 Véltozat

Rendelési 0206160000 Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190080020

Qty. 50 ST
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Biztositos

D02-20A
22084

&
ey

Altalanos rendelési adatok

Biztositds sorkapcsokat tartalmazo széles
termékportfélionk kiegészitd termékeiként
biztositébetéteket is kinalunk. A portfélidba beletartoznak
az 5x20 mm és 10x38 mm kodzotti méretl eszkozvédd
biztositékok (miniattr biztositékok), azE 14 - E 18
biztositobetétek, az autdipari biztositékok, valamint

az automatikus megszakitok is. A portfoliét a
biztositéktartokhoz valé mérégylrlik teszik teljessé.

Tipus G 20/0.10A/F
Rendelési 0430300000
szam

GTIN (EAN) 4008190077174
Qty. 10 ST

Valtozat

Miniatr biztosito

, gyors mikodésu,

0.1 A, G-Si.5x20

Tipus G 20/0.20A/F
Rendelési 0430400000
szdm

GTIN (EAN) 4008190152383

Valtozat
Miniatlr biztosité

, gyors mGkodésu,

0.2 A G-Si.bx20

Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.25A/F
Rendelési 0430500000

szam

GTIN (EAN) 4008190153991

Véltozat

Miniattr biztosité

. gyors mikodésu,

0.25 A, G-Si. 5x 20

Valtozat

Miniatr biztosito

, gyors mikodésu,

0.5 A G-Si. 5x 20

Qty. 10 ST

Tipus G 20/0.50A/F
Rendelési 0430600000
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190046835
Qty. 10 ST

Tipus G 20/0.63A/F
Rendelési 0439000000

szam

GTIN (EAN) 4008190131210

Valtozat

Miniattr biztosité

, gyors miikodés,

0.63 A, G-Si. 5x 20

Valtozat

Miniatr biztosité

, gyors mikodésu,

1A GSi.5x20

Valtozat
Miniat(r biztosito

, gyors m(kodés,

1.6 A G-Si.5x 20

Qty. 10 ST

Tipus G 20/1.00A/F
Rendelési 0430700000
szam

GTIN (EAN) 4008190093877
Qty. 10 ST

Tipus G 20/1.60A/F
Rendelési 0430800000
szdm

GTIN (EAN) 4008190031503
Qty. 10 ST

Tipus G 20/2.00A/F
Rendelési 0430900000

szam
GTIN (EAN) 4008190123567
Qty. 10 ST

Véltozat

Miniattr biztosité

. gyors mikodésu,

2 A GSi.bx20
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Tipus G 20/2.50A/F Valtozat

Rendelési 0431000000 Miniat(r biztositd, gyors m(ikodési, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
szdm

GTIN (EAN) 4008190085513

Qty. 10 ST

Tipus G 20/3.15A/F Valtozat

Rendelési 0431100000
szam
GTIN (EAN) 4008190012977

Miniattr biztositd, gyors m(ikodési, 3.15 A, G-Si. 5 x 20

Qty. 10 ST

Tipus G 20/4.00A/F Valtozat

Rendelési 0431200000 Miniatr biztositd, gyors m(ikodésu, 4 A, G-Si. 5 x 20
szam

GTIN (EAN) 4008190022983

Qty. 10 ST

Tipus G 20/5.00A/F Valtozat

Rendelési 0431300000
szdm
GTIN (EAN) 4008190185381

Miniat(r biztositd, gyors m(ikodési, 5 A, G-Si. 5 x 20

Qty. 10 ST

Tipus G 20/6.30A/F Valtozat

Rendelési 0431400000 Miniattr biztositd, gyors m(ikodés, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
szam

GTIN (EAN) 4008190086053

Qty. 10 ST

Tipus VH 25/5/3.4 Valtozat

Rendelési 0553300000 SAK sorozat, ErintkezShiively
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190095604

Qty. 100 ST

Rogzit6 tarté

Altalanos rendelési adatok

Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6évé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi eléirasoknak megfelel$

oOsszeszerelést.

Tipus HEVB ASK1
Rendelési 1359500000
szdm

GTIN (EAN) 4008190039967
Qty. 50 ST

Véltozat

Mikodtetd szerszdm, Karos csatlakozé
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Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCHS2 Valtozat

Rendelési 0337400000 Késziilékjeloldk, Tartozékok x 8 mm, PVC, Szin: fekete, Jelol6tartod

szam

GTIN (EAN) 4032248396047

Qty. 50 ST
Ures
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus DEK 5/8 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1856740000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248400850
Qty. 800 ST
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* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Germany
y www.weidmueller.com
Tartozékok
Egyedi felirat
A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
| 7 7 7 7 .
o : vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
CTT T elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

R EEEEREE szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
o e e tartalmaz.
R o e o Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
o ] konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

| kaphato.

I

|

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MC SDR Valtozat

Rendelési 1856750000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248400867

Qty. 160 ST

Jelolotarté

A jelol6tartéd lehetdséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartdk opcionalisan osszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatorndjaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelol6tarts
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Viltozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

DEK 5/8

Altalanos rendelési adatok

WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

Tipus DEK 5/8 MM WS Véltozat

Rendelési 2007130000 Dekafix, Sorkapocs jel6ld, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118392012
Qty. 500 ST
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