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IPLIANT

Az acél DIN tartésinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartdsinek kozott ezek a legkevésbé
védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes
acélhoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat,
passzivalt, Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35
mm, Mélység: 15 mm

Rendelési szam 0236500000

Tipus TS 36X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190183967

Qty. 20M
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 15 mm Meélység (coll) 0.5906 inch
Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch
Szélesség 2000 mm Szélesség (coll) 78.74 inch
Nett6 tomeg 537.78 g
Homeérsékletek
Ambient temperature -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Tartésin
Forrasztészem lyukatméré (D) 5.2 mm
Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Szabvanyok A DIN EN 60715 szerint
Feliileti min&ség galvanizalt 6nbevonat, passzivalt
Vastagsag 1.50 mm
Alapanyag Acél
Length of the terminal rail min. O mm
névleges 2000 mm
max. 2000 mm
Hornyos furat Igen
Rés hossz 25.00 mm
Rés hézag 11.00 mm
Masodpercenkénti, rovid ideji hatararam6 kA
az IEC 60947-7-2 szerint
Rés szélesség 5.20 mm
Elélyukasztott tartésin Igen
Rés szélesség
A rovidzarlati szilardsag E-Cu vezetékra 50.00 mm?2
vonatkozik
Furatatméré 5.20 mm
Furattavolsag a kozéptengelyek kozott 36 mm
Rés hézag
Rés hossza
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus WEW 35/1 Valtozat

Rendelési 1059000000 Végbak, sotéthézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190172282

Qty. 50 ST

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Tipus ZEW 35 Valtozat

Rendelési 9540000000 Végbak, sotéthézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190956264

Qty. 20 ST

Tipus ZEW 35/2 Valtozat

Rendelési 8630740000 Végbak, sotétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248348916

Qty. 20 ST

Tipus EW 35 Valtozat

Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190181314

Qty. 50 ST

Tipus EW 35 GR 7032 Valtozat

Rendelési 0383530000 Végbak, sziirke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190027322

Qty. 50 ST

Tipus EW 35/SCHA/M3 Valtozat

Rendelési 0258660000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 16.5 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190033477

Qty. 20 ST
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TST 2/Mb Valtozat

Rendelési 1286600000 Rogzitélab szerelésinhez, eziist, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
szam

GTIN (EAN) 4008190144777

Qty. 10 ST

Tipus TST 2/M6 Valtozat

Rendelési 0101700000 Rogzitélab szerelésinhez, eziist, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm
szdm

GTIN (EAN) 4008190069254

Qty. 10 ST

Tipus TSTW 5/M5 Valtozat

Rendelési 0178100000 Rogzitélab szerelésinhez, eziist, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
szam

GTIN (EAN) 4008190059651

Qty. 10 ST

Tipus TSTW 5/M5 ZN Valtozat

Rendelési 1779100000 Rogzitélab szerel6sinhez, ezlst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
szam

GTIN (EAN) 4032248169894

Qty. 10 ST

Tipus TSTW 6/M6 Valtozat

Rendelési 0164000000 Rogzitélab szerelésinhez, eziist, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm
szam

GTIN (EAN) 4008190095345

Qty. 10 ST

Tipus TSTW D 4.3 Valtozat

Rendelési 1610110000 Rogzitélab szerelésinhez, eziist, Acél, without, Szélesség: 18 mm
szam

GTIN (EAN) 4008190185305

Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Termékeink konnyU kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehetévé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6
Osszeszerelést.

Tipus FKSC M4X6 D8/SW2 Valtozat

Rendelési 1567480000 SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pélusszam: 1

szam
GTIN (EAN) 4008190033491

Qty. 100 ST
Tipus FKSC M5X8 D9/SW2.5 Valtozat
Rendelési 0295900000 SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pélusszam: 1

szdm
GTIN (EAN) 4008190133337
Qty. 50 ST

Szerelési anyag

Altalanos rendelési adatok

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon® TB hazcsalad komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatdk a konnyen szerelhetd
tipusu cimketartok, dokumentumtartok és esévédoé
fedelek gyors felszereléséhez.

A cimke rogzit6készlet - SC sziikséges a m (Trafolyte)

ID vagy betlicimke felszereléséhez. Ennek a készletnek a
segitségével az azonosité- vagy tipuscimke kdzvetleniil a
szekrényburkolatra szerelhetd. A cimkerogzité készletet
kifejezetten erre a célra fejlesztettiik ki. Csak ha ezt a
rogzitékészletet hasznalja, tudja biztositani, hogy nem
keriil szivargas a szekrényre vagy a cimke nem séril meg.
A univerzalis rogzitékészletet - TPSD pl. a betlicimke
tartok, es6védd burkolatok vagy dokumentumtartdk
biztonsagos és gyors felszereléséhez fejlesztettiik ki. Ha
ezt a rogzitékészletet hasznélja, tudja minimalizalni vagy
elkerilni a szivargasok kockazatat.

Tipus FKSC M6X8 D9/SW3 Valtozat

Rendelési 0642600000 Klippon TB (Terminal Box), Rogzitécsavar, Alapanyag: Acél

sz&dm
GTIN (EAN) 4008190058258
Qty. 50 ST
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Rogzito tarto

T Termékeink konny(i kezelése és kiegészitése érdekében
- Y rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
g szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6

csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
! illeszkednek egymashoz, és lehetévé teszik a megfeleld

s

szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6
Osszeszerelést.

Altalanos rendelési adatok

Tipus FKSC M6X12 D9/SW3 Valtozat
Rendelési 0353500000
szam

GTIN (EAN) 4008190139285
Qty. 50 ST

SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pélusszam: 1

Sintarto

Altalanos rendelési adatok
Tipus SH 2

Rendelési 0494920000

szam

GTIN (EAN) 4008190007584

Qty. 10 ST

Valtozat

Gy(jtésin-tartd, kozépsarga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG,
becsavart allapotban

Rogzité tarté

T Termékeink konnyU kezelése és kiegészitése érdekében
-l , rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
& szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
! illeszkednek egymashoz, és lehet6évé teszik a megfelelé

szabvanyoknak és védelmi eléirasoknak megfelel6
osszeszerelést.

I
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Tipus MOFU 35/L0/1 Viltozat

Rendelési 0646260000 Rogzitélab (kapocs)
szam

GTIN (EAN) 4008190178574

Qty. 20 ST

Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
lehet6vé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Tipus FM 4/TS35 Valtozat

Rendelési 0687900000 Rogzitélab szerelSsinen, ezlst, Acél, vildgos feliletll, M 4, Szélesség:
szam 14 mm

GTIN (EAN) 4008190086459

Qty. 40 ST

Tipus WSH 1 Valtozat

Rendelési 1068700000 Tartozékok, Sintartd, PA 66 GF 30
szdm

GTIN (EAN) 4008190118389

Qty. 10 ST

Tipus WSH 3/H/N Viltozat

Rendelési 1715970000 Tartozékok, Sintarté, Wemid
szam

GTIN (EAN) 4008190353100

Qty. 10 ST

Tipus WSH 5 Valtozat

Rendelési 1080100000 Tartozékok, Sintartd, Wemid
szdm

GTIN (EAN) 4008190965143

Qty. 10 ST

Tipus WSH 6 Valtozat

Rendelési 1080200000 Tartozékok, Sintarté, Wemid
szam

GTIN (EAN) 4008190965150

Qty. 10 ST
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Zarosapkak

A tartésinek zarosapkai védelmet biztositanak az éles
szélek ellen, és vizudlisan befejezik a tartésin végét.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS END CAP 35X15 Valtozat

Rendelési 1283480000 Kapocsfedél, sotétbézs, Polipropilén, Magassag: 37.5 mm, Szélesség:
szam 7 mm, Mélység: 16.5 mm, HB

GTIN (EAN) 4050118077995

Qty. 100 ST

Railsnapper

Altalanos rendelési adatok

Tipus FMC 5.2/1.5 BR Valtozat

Rendelési 2999810000 Rogzitélab szerelsinhez, eziist, Acél
szdm

GTIN (EAN) 4099986900493

Qty. 50 ST

Tipus FMC 5.2/1.5 SC Valtozat

Rendelési 2999800000 Rogzitélab szerelésinhez, eziist, Acél

szam
GTIN (EAN) 4099986900486
Qty. 50 ST
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