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Az energia, a jel és az adatok atvitele 6rok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatdsara hasznalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl éplilnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Atvezets sorkapocs, Lapos csatlakozas, fekete, 2.5
mm?, 16 A, 800 V, Csatlakozasok szama: 2

Rendelési szam 0249200000

Tipus KMVF RE 6.3 EP/SW

GTIN (EAN) 4008190004019

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 54 mm Mélység (coll) 2.126 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Szélesség 6 mm Szélesség (coll) 0.2362 inch
Nett6 tomeg 1454 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 160 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Epoxigyanta, EP Szin fekete
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csuszoésarus csatlakozassal ~ Véglap sziikséges Igen

F6.3
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek beliil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 32 N funkcié Nem
PE m(kodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem Felszerelés tipusa Felpattinthat6
bevizsgalt valtozat
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 2.5 mm? Névleges fesziiltség 800V
Névleges DC fesziiltség 800V Névleges dram 16 A
Aram maximum vezetékoknal 20 A Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint
Fajlagos ellendllas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W

x szerint

Szennyezés sulyossaga
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Lapos csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Csatlakozasi irany felsé
AWG, max.
Csatlakozas tipusa Lapos csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
AWG, min. vezetékhez, finomsodratu,

érvéghiivelyekkel és mianyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratud, min. (névleges 0.5 mm?2
csatlakozas)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint Tartésin TS 32
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
R el tartalmaz.
| Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
| konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
CLLLLLLLLL | kaphaté.
[ CLLLLLLLLL | * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
EREEEERRRRN ‘ * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Jelolotarté

A jelol6tartéd lehetdséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartdk opcionalisan osszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatorndjaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelol6tarts
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Viltozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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DEK 5/8

Altalanos rendelési adatok

WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

Tipus DEK 5/8 MM WS Véltozat

Rendelési 2007130000 Dekafix, Sorkapocs jel6ld, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118392012
Qty. 500 ST
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