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A kép illusztracio

A CLI C vezetékjelol6k nem csatlakoztatott vezetékeken

helyezhetbk el. Harom kiilonb6zé méret hasznalhaté a

0,5 mm?2 - max. 70 mm? keresztmetszet( vezetékekhez.

A kabeljeloléket nyomtatva, hasznélatra készen szallitjuk.

Az egyedi jelol6k kombindlasaval egyedi cimkézés is

lehetséges.

* Zart, megbizhat jelolék, nem csatlakoztatott kdbelekre
szerelhet6k

¢ A specidlis flexibilis harangprofil széles koru
alkalmazhatésagot garantal

¢ Gyorsan és egyszerlen felteheték - minimalis munkaval

* A megfeleld tartozékok egyszer(ivé teszik a cimkézést

* Permanens, kivaléd minéségu jelolések

* Tokéletes kontraszt az optimalis olvashatdsagért

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendelési szam

CableLine, Vezeték és kabeljelolék, 8 - 16 mm, 9 x
11 mm, séarga

0253511727

Tipus CLI C 3-9 GE/SW A2 MP
GTIN (EAN) 4008190991920
Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 17 mm Meélység (coll) 0.6693 inch
Magassag 9 mm Magassag (coll) 0.3543 inch
Szélesség 11T mm Szélesség (coll) 0.4331 inch
Nett6 tomeg 1.05¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -30...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Anyag szine az ellenallas kodja szerint 4

Nyomtatas tajolasa vizszintes

Nyomtatéas tipusa Standard

Nyomtatads mddja h6é-dombornyomas

Valtozat MultiPack

Szélesség 11T mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -30°C

Szin sarga

Halogén Igen

Szigetelés keresztmetszete, max. 16

Alapanyag PVC, puha, kadmium nélkal

Nyomtatas szine fekete

Nyomtatott karakterek Vegyes karakterek

Jelolék szama kombinacidonként Tapellatas formaja Komponens

Jelolék szama kombinaciénként 1 Component part = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -30..80°C

Impresszum A2

Vezeték és kabeljelol6k

Halogén Igen Vezeték-keresztmetszet, max. 70 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 16 mm2 Vezeték kiils6é atmérd, max. 16 mm
Vezeték kiilsé atmérd, min. 8 mm Vezeték kiilsé atm. 8-16 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 16 - 70 mm?2

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9,1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
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ECLASS 15.0 27-28-11-02
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