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Kiilonb6z6 anyagu gyujtésineinkkel és kapcsolédo
tartozékainkkal a lehetd legkisebb telepitési helyen
csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazastol
fliggéen a potencialok 6sszegyljtheték, eloszthaték vagy
csOkkenthetdk.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Gyjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 12 mm,
Mélység: 2 mm, Acél

Rendelési szam 0280300000

Tipus ESCH 1M

GTIN (EAN) 4008190143053

Qty. 10M
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 2 mm Meélység (coll) 0.0787 inch
Magassag 12 mm Magassag (coll) 0.4724 inch
Szélesség 1000 mm Szélesség (coll) 39.37 inch
Nett6 tomeg 133.76 g

Hémérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Acél Felileti min&ség galvanizalt
Szin ezlist

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités

Névleges adatok

Névleges aram 24 A

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Fellleti min&ség galvanizalt
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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Rogzito tarto

Altalanos rendelési adatok

Termékeink konnyU kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehetévé teszik a megfeleld

szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6
Osszeszerelést.

Tipus BFSC M5X8 SCHLITZ Valtozat
Rendelési 0296700000 Rogzitécsavar (kapocs), 5.00 mm, Acél, Mélység: 8.5 mm, Szélesség:
szam 8.5 mm, Magassag: 8.6 mm

GTIN (EAN) 4008190881764

Qty. 100 ST

Tipus DKSUE NSCH/ESCH Valtozat

Rendelési 0280100000 Rogzitéelem (kapocs), eziist, Magassag: 12.5 mm, Szélesség: 10 mm,
szam Acél, 180 °C

GTIN (EAN) 4008190036348

Qty. 100 ST

Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

A Klippon® Connect atfogo kinalataban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
lehetévé teszi, hogy az elGirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Tipus SH 1 Valtozat
Rendelési 0299860000 Gytjtésin-tartd, bézs, 100 °C, Szélesség: 26 mm, V-2, Poliamid 66,
szam becsavart allapotban

GTIN (EAN) 4008190135133
Qty. 20 ST
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