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A kép illusztracio
A SIHA biztositétarté gyorsan at tudja valtoztatni a

bontékapcsot biztositds kapoccsa: egyszer(ien tavolitsa el
a levalaszt6 kart, és csatlakoztassa a biztositék egységet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Csavaros zarésapka (kapocs)
Rendelési szdm 0284110000

Tipus SK E16/SAKS2

GTIN (EAN) 4008190006204

Qty. 25 Darab

Szallitas allapota Kifutott

Elérhetd eddig: 2024-12-31T00:00:00+01:00
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SK E16/SAKS2

Midszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 34 mm Meélység (coll) 1.3386 inch
Magassag 22.5 mm Magassag (coll) 0.8858 inch
Szélesség 225 mm Szélesség (coll) 0.8858 inch
Atmérs 22.5 mm Nettd tomeg 11.32g
Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..5b5°C Ambient temperature -5°C..40°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szin fekete

Rendszer specifikaciok

Valtozat Egyéb

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa becsavart allapotban

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités

Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Méretek

Atmérs

22.5 mm

Altalanos

Telepitési Utmutatd

Kozvetlen rogzités

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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