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Product image

A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Gyujtésin-tarto, bézs, 100 °C, Szélesség: 26 mm,
V-2, Poliamid 66, becsavart allapotban

Rendelési szam 0299860000

Tipus SH 1

GTIN (EAN) 4008190135133

Qty. 20 Darab
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A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/0299860000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 24 mm Meélység (coll) 0.9449 inch
Magassag 24.5 mm Magassag (coll) 0.9646 inch
Szélesség 26 mm Szélesség (coll) 1.0236 inch
Nett6 tomeg 29

Homeérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag

Poliamid 66 Felileti min6ség

minden mas

Szin

bézs UL 94 éghetdségi osztaly

V-2

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd

Kozvetlen rogzités Felszerelés tipusa

becsavart allapotban

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozas tipusa Egyéb

Altalanos

Po6lusszam 1 Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C Fellleti min6ség minden mas
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166

ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07
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