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A kép illusztracio

A Weidmiiller vezet6- és kabeljel6ld termékeinek széles
véalasztéka a legkiilonb6zébb alkalmazasokban nyujt
megoldast. Az alkalmazasi teriiletek a vékony vezetékektdl
a nagy kils6 atmérdji kabelekig terjednek. A termékek
kozott taldlhatok kombindlt rendszerek egyedi cimkékkel,
atlatszo hivelyekkel, zsugorcsovek és jelol6k, amelyeket
kabelkotékkel lehet rogziteni.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat CableLine, Valogatas doboz, 250 x 185 mm,
narancssarga

Rendelési szam 0336000000

Tipus WSK 12 M. CLI C 1-3 GE/SW BEZ.0-9/+/-

GTIN (EAN) 4008190189549

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 250 mm Magassag (coll) 9.8425 inch
Szélesség 185 mm Szélesség (coll) 7.2835 inch
Nett6 tomeg 844 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Szélesség 185 mm Szin narancssarga
Halogén Igen Alapanyag Polisztirol
Javasolt ipardgak Folyamat, Berendezés

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Igen

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003616 ETIM 9.0 EC003616
ETIM 10.0 EC003616 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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