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Vt:oupum

Kiilonb6z6 anyagu gyujtésineinkkel és kapcsolédo
tartozékainkkal a lehetd legkisebb telepitési helyen
csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazastol
fliggéen a potencialok 6sszegyljtheték, eloszthaték vagy
csOkkenthetdk.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Gyujtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm,
Mélység: 6 mm, Vorosréz

Rendelési szam 0357400000

Tipus SSCH 15X6X1000 CU/SN

GTIN (EAN) 4008190169572

Qty. ™™
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https://eshop.weidmueller.com/p/0357400000

SSCH 15X6X1000 CU/SN
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 6 mm Meélység (coll) 0.2362 inch
Magassag 1000 mm Magassag (coll) 39.37 inch
Szélesség 15 mm Szélesség (coll) 0.5906 inch
Nett6 tomeg 796.35 g
Homeérsékletek
Ambient temperature -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Vorosréz Felileti min&ség énozott
Szin ezust
Rendszer specifikaciok
Valtozat 15 x 6 mm gy(jt6sin-

csatlakozés
Kiegészité miiszaki adatok
Telepitési utmutatd Kozvetlen rogzités
Névleges adatok
Névleges aram 265 A
Altalanos
Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Felileti min6ség énozott
Besorolasok
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-14-11-92 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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