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Product image

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 8 mm,
Mélység: 37.56 mm

Rendelési szam 0388800000

Tipus STB 35 IH/RT

GTIN (EAN) 4008190177485

Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 03.03.2026 06:39:16 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/0388800000

STB 35 IH/RT

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 37.5 mm Meélység (coll) 1.4764 inch

Szélesség 7.2 mm Szélesség (coll) 0.2835 inch

Nett6 tomeg 2.38¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55°C Ambient temperature -50 °C...65°C

Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet.,, max. 100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eeal-4eaa-907 1-1c98fc8fa2ea

Anyag adatok

Alapanyag PA 66 Szin piros

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Rendszer specifikacidok

Valtozat Tartésinhez

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa becsavart allapotban Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa becsavart allapotban

Méretek

Dugaszolasi mélység 8 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90
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