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Egyes alkalmazasokban a tesztelés megkonnyitése és a
biztonsag novelése érdekében célszer(i mérépontot vagy
levalasztoelemet is beépiteni az atvezet6 sorkapcsokba.
A méré-bontd sorkapcsokkal fesziiltséghianyos
allapotban mérheti az elektromos aramkordket. Amig

a levalasztott mérési pontok légréskoz- és kiszoaram-
tavolsagai nincsenek specifikalva, a megadott névleges
Ioké6fesziltség-szilardsag értékét biztositani kell.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Méré-bontd sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
bézs / sarga, 4 mm?2, 10 A, 250 V, Csatlakozasok
szama: 2, Szintek szdma: 1

Rendelési szam 0413060000
Tipus SAKRD

GTIN (EAN) 4008190142216
Qty. 50 Darab

Szallitas allapota

Ez a termék mar nem kaphato.

Elérhetd eddig:

2026-06-30T00:00:00+02:00

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok o

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 40.5 mm Mélység (coll) 1.5945 inch
Magassag 42 mm Magassag (coll) 1.6535 inch
Szélesség 6.5 mm Szélesség (coll) 0.2559 inch
Netté tomeg 11.79¢9

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet.,, max. 100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag

PA 66

Szin

bézs / sarga

UL 94 éghetdségi osztaly

V-2

Rendszer specifikaciok

Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Diédamodul, Tavtarto,
Egyik oldalon szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 32 N funkcid Nem
PE mikodés Nem PEN funkcio Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 300V
C aram nagysag (CSA) 10 A Tanusitvany szama (CSA) 12400-132
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 22 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1

Telepitési utmutatd

Kozvetlen rogzités

Felszerelés tipusa

Felpattinthatd
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm? Névleges fesziiltség 250V

Névleges DC fesziiltség 260V Névleges aram 10 A

Aram maximum vezetékoknal 10 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1TmQ Névleges lokéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W Szennyezés sulyossaga 3

X szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irdny oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 1 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Csupaszolasi hossz 8 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Biztositécsavar M 3

csatlakozas, min.

Kés mérete 0,6 x 3,56 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2

finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Iker érvéghiivelyek, max. 1.5 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min.

Iker-érvéghiivelyek, min. 0.5 mm?2 Nyomaték nagysaga DMS elektromos 2
csavarhuzéval

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2

tomor ér, max. névleges csatlakozas tOomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratd, min. (névleges 0.13 mm?2

csatlakozas)

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG D aram nagysag (UR) 10A

(UR)

Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG Tanusitvany szama (UR) E60693

(UR)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG D fesziiltség nagysag (UR) 300V

(UR)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 12 AWG

(UR)
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Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Szabvanyok IEC 60947-7-1
AWG, min.

Tartésin TS 32

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902

ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus AP SAKR BE Valtozat

Rendelési 0211360000 Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magassag: 42 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-2, PA 66, Felpattinthato: Igen

GTIN (EAN) 4008190184834

Qty. 20 ST

Tipus AP SAKR BL Véltozat

Rendelési 0211380000 Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 42 mm, Szélesség: 1.6 mm,
szam V-2, PA 66, Felpattinthatd: Igen

GTIN (EAN) 4008190141943

Qty. 20 ST

Tipus TW SAK2.5 HP/TF/GE/1 Viltozat

Rendelési 0297100000 Elvélaszté lemez (kapocs), sarga, Magassag: 50 mm, Szélesség: 1
szam mm, V-2, PA 66

GTIN (EAN) 4008190161545
Qty. 20 ST

Komponens dugodk

Altalanos rendelési adatok

A komponens dugo egy elektromos komponens
beépitéséhez hasznalhat6 egy levalasztd sorkapocsban.
Az elektromos komponens forrasztasa utan a dugo
beépithetd a levalaszté sorkapcsaink levalasztasi
teruletébe, és igy a levalasztd sorkapcsot integralt
elektromos komponenssel ellatott modularis sorkapoccsa
alakitja.

Tipus DLS 2 SCMU SAKRD Valtozat

Rendelési 0321060000 Dugasz (kapocs), Csatlakozasok szama: 1, Pélusszam: 1, Szélesség:
szam 5.8 mm

GTIN (EAN) 4008190007386

Qty. 50 ST
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Keresztosszekotok

1
i

VY

St

Altalanos rendelési adatok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus QB 2 WIRAG IS Valtozat

Rendelési 0482700000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 27 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3

GTIN (EAN) 4008190166021 mm

Qty. 50 ST

Tipus QB 3 WIRAG IS Valtozat

Rendelési 0482800000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 27 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3

GTIN (EAN) 4008190145217 mm

Qty. 50 ST

Tipus QB 4 WIRAG IS Valtozat

Rendelési 0482900000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 27 A,

szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3

GTIN (EAN) 4008190086169 mm

Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok
Az adapterek és tesztdugodk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

I létre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen

elvégezhetok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PS 2.3 RT Valtozat

Rendelési 0180400000 Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA

szam

GTIN (EAN) 4008190060121

Qty. 20 ST

Tipus STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR Valtozat

Rendelési 0379400000 SAK sorozat, Aljzat

szdm

GTIN (EAN) 4008190023478

Qty. 100 ST
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/6.5 MC NE WS
Rendelési 1609840000

sz&dm

GTIN (EAN) 4008190203429
Qty. 900 ST

Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6.5 mm,
Weidmueller, fehér

Raszter mm-ben (P): 6.50

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhatd csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték

» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus
Rendelési

szam

GTIN (EAN)

Qty.

DEK 5/6.5 MC SDR

1609850000

180 ST

Weidmueller, Vevéspecifikus
4008190456610

Dekafix, Sorkapocs jelolé, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
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Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelolStartd
szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
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