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Az integrált leválasztókarral ellátott sorkapcsokkal
ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetők
vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott
alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas
alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

 
Változat Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban,

szürke, 27 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P):
6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm

Rendelési szám 0482900000
Típus QB 4 WI RA6 IS
GTIN (EAN) 4008190086169
Qty. 50 Darab
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 19 mm Mélység (coll) 0.748 inch
Magasság 28 mm Magasság (coll) 1.1024 inch
Szélesség 3 mm Szélesség (coll) 0.1181 inch
Nettó tömeg 1.65 g
 

Hőmérsékletek
 
Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 100 °C
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Anyag adatok
 
Alapanyag PA 66 Szín szürke
UL 94 éghetőségi osztály V-2
 

Rendszer specifikációk
 
Változat Keresztösszekötő
 

Kiegészítő műszaki adatok
 
Rögzítés típusa becsavart állapotban Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztosság szempontjából
bevizsgált változat

Nem Felszerelés típusa becsavart állapotban
 

Méretek
 
Raszter mm-ben (P) 6.00 mm
 

Névleges adatok
 
Névleges feszültség 400 V Névleges áram 27 A
 

Általános
 
Pólusszám 4 Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés
 

Besorolások
 
ETIM 6.0 EC000489 ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9,1 27-14-11-40 ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40 ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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