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Az EGD egyeniranyité alkatrészeit terminal sinekre lehet
szerelni.
A hid aramkor négy egyedi diédabal all
amelyeknek a bemen6 feszliltségi tartomanya 5 és 240 V
kozotti.
Az iparagi szabvanynak megfelel6 egyeniranyité
kapcsoldk védve vannak talfesziiltség ellen
mind a bemeneti mind a kimeneti oldalon varisztorokkal.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rectifier circuit, Surge protection with varistor
Rendelési szdm 0546260000

Tipus EGD2 EG2 5..240VAC/1A

GTIN (EAN) 4008190103705

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 58 mm Magassag (coll) 2.2835 inch
Szélesség 20 mm Szélesség (coll) 0.7874 inch
Nett6 tomeg 36.87¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -45 °C...100 °C Uzemi hémérséklet -30°C..40°C
Meghibasodasi valészinliség

MTTF 11414 a

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e1c85f97-efe9-452e-b160-3df02d7555ab

Altalanos adatok

Szegmens Mérés - vezérlés - Valtozat Tulfesziltség-védelem,
szabélyozas mérés-vezérlés-szabalyozas
Kivitel Késziilékhaz Szélesség + rogzitési tlirés 20,2 mm

Magassag TS 3b5-tel 63 mm Magassag TS 32 egységgel 67.5 mm
Bemenet
Névleges vezérléfesziiltség 230V AC Névleges aram, AC 25A

Altalanos adatok

Kivitel

Késziilékhaz

Vaéltozat

Tulfesziltség-védelem,
mérés-vezérlés-szabalyozas

Szigetelések koordinalasa

Tulfesziiltség kategéria

Szennyezés sulyossaga

Csatlakozasi adatok

Keresztmetszet 2.5 mm?2 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2

csatlakozas csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

csatlakozas, max.

AWG, max.
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Miiszaki adatok

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratd, min. finomsodratu, max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 2.5 mm?2
(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-03-90
ECLASS 15.0 27-04-03-90
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