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A komponens dugo egy elektromos komponens
beépitéséhez hasznalhaté egy levalaszté sorkapocsban.
Az elektromos komponens forrasztasa utan a dugo
beépithetd a levalasztd sorkapcsaink levalasztasi
teriiletébe, és igy a levalasztd sorkapcsot integralt
elektromos komponenssel ellatott modularis sorkapoccsa

alakitja.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Dugasz (kapocs), 1 A, 250 V, Csatlakozasok
szama: 1, Pélusszam: 1, Szélesség: 5.8 mm

Rendelési szdm

0547760000

Tipus
GTIN (EAN)
Qty.

DLS 2 SAKRD +/-
4008190177249
50 Darab

Szallitas allapota

Ez a termék mar nem kaphato.

Elérhetd eddig:

2026-06-30T00:00:00+02:00

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 36 mm Magassag (coll) 1.4173 inch
Szélesség 5.8 mm Szélesség (coll) 0.2283 inch
Nett6 tomeg 3.82¢g

Homeérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Anyag adatok

Alapanyag Poliamid 66 Szin bézs

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Rendszer specifikacidok

Valtozat Dugé

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa Dugaszolt Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa Dugaszolt
bevizsgalt valtozat

Méretek

Raszter mm-ben (P) 6.00 mm

Névleges adatok

Névleges fesziiltség 250V Névleges aram TA

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozasok szdma 1

Altalanos

P6lusszam 1 Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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