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Product image

A Weidmiiller kiilonb6zé gyljtésinrendszerekhez valo
ledgazdkapcsokat kinal. Az alkalmazastol fliggéen
megklilonboztethetilink szigetelt és szigetelés nélkdili
leagazokapcsokat.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Erintkezé (gy(ijtsines csatlakozo)
Rendelési szdm 0556800000

Tipus ZB 16/6

GTIN (EAN) 4008190007751

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
3P = |ECEX cA
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 30.7 mm Mélység (coll) 1.2087 inch
Magassag 12.5 mm Magassag (coll) 0.4921 inch
Szélesség 10 mm Szélesség (coll) 0.3937 inch
Nett6 tomeg 6.78 g
Homeérsékletek
Ambient temperature -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szdma (ATEX) DEMKOO3ATEX136028U  Tanusitvany szama (IECEX) IECEXULD13.0005U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 16 mm?2 Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 16 mm?2
EN 60079-7 jelolés Ex eb Il C Gb 2014/34/EU cimke 12GD

Biztonsag figyelmeztetés

Installation instructions:
The potential equalisation
(PE) rail modules are
suitable for use in housings
in atmospheres with
flammable gases and
dust. For use in areas
with flammable gases,
these housings must
meet the requirements

of EN 60079-0 and EN
60079-7. For use in areas
with flammable dust,
these housings must
meet the requirements

of EN 60079-0 and EN
60079-31.

When combined with
other terminal block
ranges and sizes, and
when other accessories
are used, you must comply
with the clearance and
creepage distances given.
Regarding accessory

use, the manufacturer's
instructions must be
followed.

List of restrictions:

The PE rail modules

are considered one
component, with Ex
marking when used with
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the busbar holders of
type SH and WEW. When
used independently, the

above named components

are not covered by this
certificate.

Anyag adatok

Alapanyag Acél Szin ezust
Rendszer specifikaciok

Valtozat 6x6 mm-es gylijtésinhez

CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 6 AWG Tanusitvany szama (CSA) 12400-237
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 12 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési utmutatd

Atmend (persely)

Felszerelés tipusa

becsavart allapotban

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet

16 mm?2

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Meghuzasi nyomaték, max. 2.4 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 1.2 Nm

Csupaszolasi hossz 12 mm Csatlakozas tipusa Huzoékengyel

Rogzitési tartomany, névleges 25 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, max. csatlakozas, min.

Biztositécsavar M 4 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm?2
finomsodratd, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 25 mm?2

finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 16 mm2

tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

Telepitési Utmutatd Atmend (persely)

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000001 ETIM 9.0 ECO00001

ETIM 10.0 EC0O00001 ECLASS 14.0 27-25-01-16

ECLASS 15.0 27-25-01-16
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