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A CableLine vezet6- és kabeljelol6 termékek széles
véalasztéka a legkiilonb6zébb alkalmazasokban nyujt
megoldast a felhasznaldk szdmara. Az alkalmazasi
teriiletek a vékony vezetékektdl a nagy kiilsé atméréja
kabelekig terjednek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat CableLine, RogzitStuske-tartd
Rendelési szdm 0563600000

Tipus CLIRH 20-10 CLIR 10

GTIN (EAN) 4008190018436

Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/0563600000

Weidmiiller 3t

CLl RH 20-1 0 CLl R1 0 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ml’jszaki adatOk www.weidmueller.com

Méretek és tomegek

Mélység 28 mm Mélység (coll) 1.1024 inch
Magassag 55 mm Magasség (coll) 2.1654 inch
Szélesség 55 mm Szélesség (coll) 2.1654 inch
Nett6 tomeg 4259

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Anyag szine az ellenallas kodja szerint 6 Szélesség 55 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C
Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40 °C Szin kék
Halogén Igen Alapanyag Poliamid
Javasolt iparagak Folyamat, Berendezés Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Vezeték és kabeljel6lok

Halogén Igen

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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