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A kép illusztracio

A CableLine vezet6- és kabeljelol6 termékek széles
véalasztéka a legkiilonb6zébb alkalmazasokban nyujt
megoldast a felhasznaldk szdmara. Az alkalmazasi
teriiletek a vékony vezetékektdl a nagy kiilsé atméréja
kabelekig terjednek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat CableLine, RogzitStuske
Rendelési szdm 0572901687

Tipus CLIR 1-3 GE NE

GTIN (EAN) 4032248456659

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 5 mm Meélység (coll) 0.1968 inch
Magassag 3 mm Magassag (coll) 0.1181 inch
Szélesség 4.2 mm Szélesség (coll) 0.1654 inch
Hossz 153 mm Hossz, inch 6.0236 inch
Nett6 tomeg 211g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -30...80 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Anyag szine az ellenallas kodja szerint 4 Nyomtatés tajolasa vizszintes
Nyomtatds tipusa ures Nyomtatds modja hé-dombornyomas
Valtozat MultiPack Szélesség 4.2 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80°C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -30°C Szin sarga
Halogén Igen Hossz 153 mm
Alapanyag PVC, puha, kadmium Nyomtatéas szine fekete

nélkal

Nyomtatott karakterek ures Javasolt ipardgak Folyamat, Berendezés
Szam tuskénként 25 Uzemi hémérsékleti tartomany -30...80 °C
Impresszum Ures

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Igen Vezeték-keresztmetszet, max. 4 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 1.5 mm?2 Vezeték kiilsé atmérs, max. 5 mm
Vezeték kiilsé atmérs, min. 2.5 mm Vezeték kiilsé atm. 2.5-5mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 1.5 -4 mm?2

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9,1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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