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A dugaszolhaté kartyatartokkal Euro-formatuma (19") Altalanos rendelési adatok
kartyak IEC 603/DIN 41612 és DIN 41617 szerinti
csatlakozdkra csatlakoztathatok. Valtozat Interfész, Dugaszolé csatlakozo, DIN 41612
A dugaszolhato kartyatartdk a kdvetkezd dsszetevékbél szerint, hively, 32F
, ] Rendelési szam 0586961001
allnak: -
X o i ) ) ) Tipus SKH F32 (Z&D) LP RH2
* Aramkori kartya szabvanyos csatlakozokkal és betétek GTIN (EAN) 2032248046256
huzékengyeles csatlakozassal. Qty. 1 Darab

e Peremes haz és rogzité/kihtizd6 mechanizmus az
aramkori kartyahoz.

* Dugaszolhato kartya és rogzitélab szerelésinre, vagy
kozvetleniil panelre szereléshez.

A dugaszolhaté kartyatartok altalaban a kovetkezé
esetekben hasznéalhatdk:

e Kiilonb6z6 19"-0s modulok gyors adaptalasara ipari
alkalmazasokban, és a 19"-os keret koltségeinek
megtakaritasa.

¢ Ha csak néhany kartyat kell telepiteni és csatlakoztatni.

* Az dramkori kartya tavol van, ahol a kdbelezést nem
lehet egyszertien kezelni.

* Egy régebbi rendszert kell tovabbi elektronikai
modulokkal béviteni.

* Vizsgalokészilékeknél, termelési folyamatokban
és laboratériumokban: ahol az dramkori kartyakat
gyorsan kell kicserélni és a csatlakozasoknak konnyen
kezelhetének kell lennilik.

A létrehozas datuma 11.01.2026 03:48:01 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 1


https://eshop.weidmueller.com/p/0586961001

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

SKH F32 (Z&D) LP RH2

www.weidmueller.com

Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 144 mm Mélység (coll) 5.6693 inch
Magassag 51 mm Magassag (coll) 2.0079 inch
Szélesség 131 mm Szélesség (coll) 5.1575 inch
Nett6 tomeg 200g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet 0..55°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Csatlakozasi adatok

Polusszam (vezérl6 oldal) 32 pélusu hiively Tipus (vezérl6 oldal) 32F
Csatlakozas (terepi oldal) LP 5,08 mm Erintkez6 egység zésd

Dugaszolhaté panel kivitele

Euro formatumu 100x160
mm 19&Ildquo;-os rackhez

Csatlakozas a vezérl6 oldalan

Dugaszol6 csatlakozé, DIN
41612 szerint, hiively

Névleges adatok

Névleges fesziiltség 250V UC Névleges dram csatlakozasonként 4 A
Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezé szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség 250V
Tulfeszliltség kategoria Il Szennyezés sulyossaga 2
Lokofesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 2.1kV Szigetelésvizsgalati feszlltség AC 1.2 kV
Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Huvely mlanyag gallérral, max. 2.5 mm?2 Flexibilis hivellyel, min. 0.5 mm?2
Flexibilis hiivellyel, max. 2.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 6 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Rogzitési tartomany, max. 6 mm? Rogzitési tartomany, min. 0.5 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12

Standard features

Kivitel IEC603 F32

A létrehozas datuma 11.01.2026 03:48:01 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



SKH F32 (Z&D) LP RH2

Midszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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Tartozékok
Acél

Az acél DIN tartésinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé
védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes

acélhoz.
Altalanos rendelési adatok
Tipus TS 35X7.5 2M/ST/ZN Valtozat
Rendelési 0383400000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
GTIN (EAN) 4008190088026
Qty. 40M
Tipus TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Valtozat
Rendelési 0498000000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt dnbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 156 mm
GTIN (EAN) 4008190042493
Qty. 20M
Tartozékok

A Klippon® Connect atfogo kinalataban elérheté
oy tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
: lehetévé teszi, hogy az elGirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Tipus FM 4/TS35 Valtozat

Rendelési 0687900000 Rogzitélab szerelésinen, eziist, Acél, vilagos feliletli, M 4, Szélesség:
szam 14 mm

GTIN (EAN) 4008190086459

Qty. 40 ST
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