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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Egy- és tobbpolusu kapocsléc, Csavaros
csatlakozas, k6zépsarga, 6 mm?2, 41 A, 690V,
Csatlakozasok szdma: 4, Szintek szdma: 1

Rendelési szdm 0620420000
Tipus MK 6/2

GTIN (EAN) 4008190020569
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok o UK
CE@ =AY ES

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E60693

Tanusitvany szdma (cURusEX) E184763

Méretek és tomegek

Mélység 22 mm Mélység (coll) 0.8661 inch

Magassag 23 mm Magasség (coll) 0.9055 inch

Szélesség 23.5 mm Szélesség (coll) 0.9252 inch

Nett6 tomeg 20.7¢9

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C

Folyamatos lizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag KrG Szin kozépsarga
UL 94 éghet6ségi osztaly bVA

Rendszer specifikaciok

Véltozat Tartésinhez Véglap sziikséges Nem
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1

Tartésin Rogzitélemez

CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 300V

C aram nagysag (CSA) 40 A Tanusitvany szdma (CSA) 12400-150
B fesziiltség nagysag (CSA) 300V B aram nagyséag (CSA) 40 A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 22 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem

bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa

Kozvetlen rogzités

Meéretek

Rogzitési mérete

13 mm
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség 690V

Névleges DC fesziiltség 690V Névleges aram 41 A

Aram maximum vezetékoknal 41 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.78 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.31W Szennyezés sulyossaga 3

X szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.

Csatlakozasi irdny oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 2 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 1.2 Nm Csupaszolasi hossz 9 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

4

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

6 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.33 mm?2 Biztositécsavar M 4

csatlakozas, min.

Kés mérete 4,0x0,8 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Keresztmetszet csatlakoztatott 0.33 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,

mianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és mlianyag

névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.33 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.33 mm?2

finomsodratu, max. finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.33 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Nyomaték nagysaga DMS elektromos 4 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2

csavarhuzoéval tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.33 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

UL névleges adatok

B fesziiltség nagysag (UR) 300V B aram nagyséag (UR) 30A

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 10 AWG C &ram nagyséag (UR) 30A

(UR)

C feszliltség nagysag (UR) 300V Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 22 AWG
(UR)

Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG
(UR)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 10 AWG

(UR)
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Midszaki adatok

Altalanos

Poélusszam 2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin Rogzitélemez

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001284 ETIM 9.0 EC001284

ETIM 10.0 EC001284 ECLASS 14.0 27-14-11-06

ECLASS 15.0 27-14-11-06
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