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A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rogzit6lab szerelésinen, eziist, Acél, vildgos
feliletli, M 6, Szélesség: 14 mm

Rendelési szam 0636900000

Tipus FM 6/TS35

GTIN (EAN) 4008190174019

Qty. 40 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 7 mm Meélység (coll) 0.2756 inch

Magassag 50.2 mm Magassag (coll) 1.9764 inch

Szélesség 14 mm Szélesség (coll) 0.5512 inch

Nett6 tomeg 4629

Hémérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Acél, vilagos feliiletl Felileti min&ség nikkelezett

Szin ezlist

Rendszer specifikaciok

Valtozat Tartésinhez Tartosin TS 35

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa Felpattinthato Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Méretek

Belsé menet M 6 Raszter mm-ben (P) 14.00 mm

Altalanos

Feliileti min&ség nikkelezett Tartésin TS 356

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625

ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07

ECLASS 15.0 27-18-28-07
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