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Product image

A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Gyujtésin-tarto, kozépsarga, 130 °C, Szélesség: 40
mm, V-0, KrG, becsavart allapotban

Rendelési szam 0641720000

Tipus SH2S

GTIN (EAN) 4008190166304

Qty. 10 Darab

\/noupum
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 35.56 mm Meélység (coll) 1.3976 inch
Magassag 40 mm Magassag (coll) 1.56748 inch
Szélesség 40 mm Szélesség (coll) 1.5748 inch
Nett6 tomeg 269g

Homeérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C

Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag KrG Felileti min6ség

minden mas

Szin kozépsarga UL 94 éghetdségi osztaly

V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat Tartésinhez

Kiegészité miiszaki adatok

Felszerelés tipusa becsavart allapotban

Rogzithet6 vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozas tipusa Egyéb

Altalanos

Pélusszam 1 Felileti min&ség minden mas
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166
ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07
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