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A kép illusztracio

A CLI O vezetékjelolok csatlakoztatott vezetékeken

is elhelyezhetdk, igy meglévd rendszerekhez is

hasznalhatok. Gond nélkil, harom kilonb6zé méret

hasznéalhat6 a 0,4 mm? - max. 4,0 mm? keresztmetszet(

vezetékekhez. A profil és a kivitel garanciat jelent

az egyes kombinalhatd jelolék biztos és permanens

rogzitésére.EI6nyok:

¢ Nyitott jel6l6k csatlakoztatott vezetékekhez

* Jelolévéltozat elfordulasgatlé elemmel kombinalt
jelolések kialakitdsahoz

* Tokéletes megoldas minden utdlagos jeloléshez

¢ Killonlegesen kis helyigény

* Gyorsan felpattinthatd, igy idét takarithat meg

Altalanos rendelési adatok

Valtozat CableLine, Vezeték és kabeljel6lék, 4 - 5 mm, 3 x 6
mm, sarga

Rendelési szdm 0648201661

Tipus CLI O 30-3 GE/SW M MP

GTIN (EAN) 4008190053376

Qty. 200 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 6 mm Meélység (coll) 0.2362 inch

Magassag 3 mm Magassag (coll) 0.1181 inch

Szélesség 6 mm Szélesség (coll) 0.2362 inch

Nett6 tomeg 0.05¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -30...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Anyag szine az ellendllas kédja szerint 4 Nyomtatés tjolasa vizszintes

Nyomtatds tipusa Standard Nyomtatds modja hé-dombornyomas

Véltozat MultiPack Szélesség 6 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -30°C Szin sarga

Halogén Igen Alapanyag PVC, puha, kadmium
nélkal

Nyomtatas szine fekete Nyomtatott karakterek Nagybetlk

Javasolt iparagak Folyamat, Berendezés Uzemi hémérsékleti tartomany -30...80 °C

Impresszum M

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Igen Vezeték-keresztmetszet, max. 4 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, min. 3 mm? Vezeték kils6é atmérd, max. 5 mm

Vezeték kils6é atmérd, min. 4 mm Vezeték kils6 atm. 4 -5 mm

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 3 -4 mm?2

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01

ECLASS 9,1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01

ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02

ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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