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A kép illusztracio

Abbildung ahnlich

Integralhato, bévithetd és testre szabhato6: Az idealis
bdévités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
héazcsalad konzisztens felépités( tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

Tavtartd

Rozsdamentes acél tavtartok négy hosszusagban, hogy
noveljék a tavolsagot a tartdsinek vagy a DIN-sinek és a
burkolat hatsé fala kozott.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon TB (Terminal Box), Tavtartd, Magassag:
11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 15 mm,
Alapanyag: nemesacél 1.4305 (303), eziist

Rendelési szam 0935120000
Tipus SP M6 15 S2
GTIN (EAN) 4032248699056
Qty. 4 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/0935120000
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SP M6 15 S2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany
v - www.weidmueller.com
Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 15 mm Meélység (coll) 0.5906 inch
Magassag 11.2 mm Magassag (coll) 0.4409 inch
Szélesség 10 mm Szélesség (coll) 0.3937 inch
Nett6 tomeg 93¢
Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tartozékok altalanos informacioi

Alapanyag nemesacél 1.4305 (303)

Altalanos informacié

Alapanyag nemesacél 1.4305 (303)

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002625 ETIM 7.0 EC002625
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 9.0 27-18-28-07
ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-28-07
ECLASS 11.0 27-18-28-07 ECLASS 12.0 27-18-28-07
ECLASS 13.0 27-18-28-07 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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