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Product image

A kifejezetten az energia-, feldolgozo6- és szallitdipar

szamara megalkotott Klippon® STB szekrénysorozatok

tokéletesen kiegészitik a meglévé Klippon®

szekrényvalasztékunkat. Az sorozat hazai pl. az EN62208

és az EN60079-0/7 (ATEX) nemzetkozi szabvanyok

szerint engedélyezettek.

e Tukrositett vagy elektropolirozott 1.4404 (316L), 1,6
mme-es rozsdamentes acél

* Nagy hémérséklettlirési standard lezaras - kiterjesztett
hémeérséklet-tartomany -60 °C és +100 °C kozott Ex
alkalmazasokhoz (+120 °C csak ipari alkalmazasokhoz)

* Engedélyezett az ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register,
Germanischer Lloyd, GL DNV és INMETRO szabvanyok
szerint

* Rugalmas opcidk a belsé szerelésin rogzitésére

* |P66-0s védettség

* A tOmités biztonsagos, tartds, amit a tomités
o0sszenyomas elleni védelme nyujt.

¢ Foldel6pont a haz burkolatan és aljan

* L ézerrel vagott hegesztési varratok a novelt minéségért

* Készre felhegesztett szerel6ldbak optimalis szekrény
felszerelést biztositanak

A Weidmiiller ezt a szekrényt — az ligyfél el6irasai szerint

- tudja gyartani és szallitani - felszerelve az 6sszes

szlikséges csatlakozassal és tomszelencével.

Altalanos rendelési adatok

Vaéltozat Klippon STB (Small Terminal Box), Ures haz,
Nemesacél hazak, Magassag: 120 mm,
Szélesség: 120 mm, Mélység: 80 mm, Alapanyag:

Nemesacél 1.4404 (316 L), Tukorpolirozott, ezlist

Rendelési szam 1002690000
Tipus KLIPPON STB 1 SS
GTIN (EAN) 4032248695317
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok e,

( €= s (5, IECEX

LY
LISTED e ATEX - SIRA

INMETRO KOREANCERT
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cULus) E197061
Meéretek és tomegek
Mélység 80 mm Mélység (coll) 3.1496 inch
Magassag 120 mm Magassag (coll) 4.7244 inch
Szélesség 120 mm Szélesség (coll) 4.7244 inch
Rogzitési méret - szélesség 145 mm Nettd tdmeg 1218.16 g
Homérsékletek
Uzemi hémérséklet -60 °C...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot
REACH SVHC

Megfelel, kivétel nélkil

Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Haz foldelés

Keresztmetszet, max.

25 mm?2

Foldelés, haz, burkolat

Rahegesztett M6 x
10 rozsdamentes acél
foldel6csap

Foldelés, haz, kiilsé

Rahegesztett M6 x
16 rozsdamentes acél
csavarok

Foldelés, haz, belsé

Rahegesztett M6 x
16 rozsdamentes acél
csavarok

Tanusitvanyszamok - tokozat

Megfeleléségi nyilatkozat szama (DoC
LVD)

DE PS2620 160412
0011SS02

Megfeleléségi nyilatkozat szdma (AoC)

DE PS2620 160308
0011SS04

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz 16-AV4B0-0247X Tanusitvany szdma - tres haz (INMETRO) LMP 21.0015U
(KOSHA)
Tanusitvany szama sorkapocsdoboz E223792 Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz IBEXUO7ATEX 1148

(AEx)

(ATEX)

Tanusitvany szdma - Ures haz (ATEX)

IBExU O7ATEX1147U

Tanusitvany szdma (LLOYDSREG)

LR23307703TA

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz
(INMETRO)

LMP 21.0018

Tanusitvany szdma (INMETRO)

IEX13.0003

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz
(IECEx)

IECEx IBE 09.0019

Tanusitvany szdma lres haz (IECEx)

IECEx IBE 09.0018U

Tanusitvany szama (IECEX)

IECEXIBE09.0019

Tanusitvany szama (ATEX)

IBEXUO7ATEX1147U

Tanusité intézet

ATEX, DNV, IECEX,
INMETRO, LR, RMRS, UL
AEx Class Div., UL AEx
Class Zone, cULus, KC,
CccC

Tanusitvany szama (cULus)

E197061
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Miszaki adatok

Tomszelencék, bal

M12 10 M16 6
M32 2 M25 3
M20 6 M40 2
Tomszelencék, felsd/alsé

M20 6 M12 10
M40 2 M32 2
M25 3 M16 6
Tomszelencék, jobb

M25 2 M16 4
M40 1 M32 1
M20 4 M12 8
fiigglleges osszeallitas

WDU 10/ zZDU 10 1x8 WDU 16 / ZDU 16 1x7
WDU 2,5 /2zDU 2,5 /1IDU 2,5 1x17 WDU 4 / ZDU 4 1x14
WDU 6 / ZDU 6 1x11

Altalanos informacié

Burkolat anyagvastagsaga 1.5 mm Haz anyagvastagséaga 1.5 mm
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Uzemi hémérséklet, min. -60 °C

Fedél kiegészité

M5 hatszogletli nemesacél
csavar horonnyal és 10
mm kulcstavval

Felileti min&ség

Tukorpolirozott

Utésallosag 10 J standard valtozat, 7 J Védelmi osztaly IP66
ATEX verzid
Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316 Tomités anyaga Szilikon

L)

Fedélcsavarok nyomatéka

2.5Nm

Integralt rogzitést

TAS 20 sin a padlora
hegesztve

Haz kiegészitd

Rahegesztett rogzitélab 8
mme-es furatokkal

Protection class (UL)

Type 4, Type 4X

Fedélcsavarok szama 4 Szerel6nyilas: szélesség 102 mm
Aljzatperem Nem Fedél Igen
Szerel6nyilas: magassag 100 mm Felhasznalasi teriiletek Robbanasveszélyes

z6na, Csomagoldipar,
Kozlekedéstechnika,
Folyamatiranyitas,
Tengerészeti mérnokség

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A szerelvények kornyezeti hdmérséklete +60 °C-ra, a fellileti hémérséklet +100 °C-ra csokken.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002503 ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9,1 27-18-05-02 ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02 ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02 ECLASS 14.0 27-18-05-02
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ECLASS 15.0 27-18-05-02

A létrehozas datuma 28.11.2025 02:37:06 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



KLIPPON STB 1SS

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Méretrajz

120
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Sorkapocssinek - TS35

Altalanos rendelési adatok

A Klippon® STB hazcsalad rendszertartozékaival
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

* TS 35 DIN sinek

¢ Rogzitécsavarok

A Weidmiiller ezt a szekrényt - az ligyfél eléirasai szerint
- tudja gyartani és szdllitani - felszerelve az 6sszes
szlikséges csatlakozassal és tomszelencével.

Tipus SFNS5 VKMU M5 SW15
Rendelési 0433500000

szam

GTIN (EAN) 4008190494520

Qty. 20 ST

Valtozat
Klippon STB (Small Terminal Box), Rogzitéanya, Négyzetes, Magassag:
156 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 11.7 mm, Alapanyag:

Acél horganyzott, galvanizlt, eziist

Szerelési anyag

Altalanos rendelési adatok

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon® TB hazcsalad komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatdk a konnyen szerelhet6
tipusu cimketartok, dokumentumtartok és esévédé
fedelek gyors felszereléséhez.

A cimke rogzitékészlet - SC sziikséges a m (Trafolyte)

ID vagy betlicimke felszereléséhez. Ennek a készletnek a
segitségével az azonositd- vagy tipuscimke kdzvetleniil a
szekrényburkolatra szerelhetd. A cimkerdgzité készletet
kifejezetten erre a célra fejlesztettiik ki. Csak ha ezt a
rogzitékészletet hasznalja, tudja biztositani, hogy nem
kerul szivargas a szekrényre vagy a cimke nem sérul meg.
A univerzalis rogzit6készletet - TPSD pl. a betlicimke
tarték, esévédoé burkolatok vagy dokumentumtartok
biztonsagos és gyors felszereléséhez fejlesztettiik ki. Ha
ezt a rogzitékészletet hasznélja, tudja minimalizalni vagy
elkeriilni a szivargasok kockazatat.

Tipus TPSD FIXING SET KTB
Rendelési 1252190000

szam

GTIN (EAN) 4050118043969
Qty. 20 ST

Véltozat
Klippon TB (Terminal Box), Tipustabla-rogzitékészlet, Alapanyag:

Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezlist

Tipus SD FIXING SET
Rendelési 1285200000
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118075472
Qty. 18T

Valtozat
Klippon TB (Terminal Box), Azonositd tabla-rogzitékészlet, Magassag:
12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Alapanyag:

Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezlist
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Foldel6 szalag

Az Uj Klippon® TB hazrendszer rendszertartozékainak
teljesen strukturalt valasztékaval a hazak egyszerien
hozzaigazithaték minden alkalmazas specialis
kovetelményeihez. A kovetkezé opcidk allnak
rendelkezésre:

¢ Hazelemek

¢ Dokumentumtarték

¢ Foldel6csap

* Tomszelencelemezek

* Szerelési anyag

¢ Rogzitélemezek

¢ Esévédé fedelek

e Tavtartd

¢ Sorkapocssinek

* Tipuscimke-tartod
Altalanos rendelési adatok

Tipus PECD WIRE 6/200/D6 SET Valtozat

Rendelési 2475490000 Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag:
szam Acél, Zold / sarga

GTIN (EAN) 4050118487206

Qty. 18T

Szell6z6dugdék - DAE

A szamos alkalmazashoz hasznalhaté tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld

tartozékok, mint pl. a zardanyak, tomitégytir(ik, lapos
alatétek és foldel6 gyrik.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DAE M12 SS Viltozat

Rendelési 1868550000 DAE (szell6z6elem), Kiegyenlité elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
szam IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)

GTIN (EAN) 4032248440405

Qty. 10 ST

Tipus DAE M12 PA LONG Valtozat

Rendelési 1868570000 DAE (szell6z6elem), Kiegyenlité elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
szam IP68, IP69K, Poliamid 6

GTIN (EAN) 4032248440429

Qty. 10 ST
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Sorkapocssinek - TS35

Altalanos rendelési adatok

A Klippon® STB hazcsalad rendszertartozékaival
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

* TS 35 DIN sinek

¢ Rogzitécsavarok

A Weidmiiller ezt a szekrényt - az ligyfél eléirasai szerint
- tudja gyartani és szdllitani - felszerelve az 6sszes
szlikséges csatlakozassal és tomszelencével.

Tipus TS35X7.5 STSTB 1 Valtozat

Rendelési 8410510000 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 80 mm, foglalat nélkil, Acél,
szam galvanizalt 6nbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4050118652758

Qty. 20 ST

Tipus TS35X15 ST STB 1 Valtozat

Rendelési 8000073217 Sin, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 80 mm, aljzattal, Acél, galvanizalt
szam énbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4064675356745

Qty. 20 ST
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