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A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbrétegd fellleti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy

korrézio- és Gtésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a

véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konnyl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerdil, ugy, hogy minden termék gyorsan

kivalaszthat6 és elhelyezhetd.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)

lakattal biztosithato.

RoHS

Vnm-um

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ,
Védelmi osztaly: IP65, bedugva, Oldals6
kébelbevezetés, Dugohaz, Keresztkengyel az
alsorészen, Standard, Kabelbevezetések mérete:
PG 16

Rendelési szdm 1003090000

Tipus HDC HQP TSLU 1PG16
GTIN (EAN) 4032248698028

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok e,
CEM, -
. DMV )
cus
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E92202
Méretek és tomegek
Mélység 48 mm Mélység (coll) 1.8898 inch
Magassag 54 mm Magassag (coll) 2.126 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nett6é tomeg 26.6 g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C..125°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 2f94735a-9fba-4903-842-4fb9aa902310
Vegyszerallésag Anyag Aceton
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Furoéolaj
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Gazolaj
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Etilalkohol
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Sebességvalto-olaj
Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag Hidraulikaolaj
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag HUitékozeg
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag Mosdbenzin
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag Izzadsag
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Prémium benzin
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Viz
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag uv
Vegyszerallosag Instabil
Anyag Ozon
Vegyszerallésag Instabil
Méretek
Kabelbevezetés menetes C haz szélessége 28.8 mm
Haz teljes hossza 48 mm B haz magasséag 54 mm
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Kabelbevezetések mérete

PG 16

Felsé rész/also rész/fedél

fels6 rész

Felsé kabelbevezetések szama

0

Oldalsé kabelbevezetések szama

1

Haz kivitele Oldalsé kabelbevezetés, Rogzitérendszer kivitele Keresztkengyel az
Dugoéhéaz alsérészen

Kivitel Standard Telepitési szerkezeti méret HQ

Kabelbevezetés menetes Tipus Dugd

Szoritds valtozat Oldalt rogzit6 bilincs Kiils6 menet PG 16

Szin (RAL) RAL 1001 BG HQ

Suitable for ModuPlug® Nem

Altalanos adatok

UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Haz {6 anyaga Mdanyag

Védelmi osztaly IP65, bedugva Sorozat HQ

ENT héazak Nem

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02

ECLASS 9,1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02

ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02

ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Aljzathaz

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és ttésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyuijt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra keriil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezheté.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HQP ALU
Rendelési 1003040000
szam

GTIN (EAN) 4032248697977
Qty. 18T

Valtozat
HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,

bedugva, Valaszfalhaz, Keresztkengyel az alsorészen, Standard

Tipus HDC HQP ALU CS
Rendelési 1354950000
szdm

GTIN (EAN) 4050118157215
Qty. 1ST

Valtozat
HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,

bedugva, Valaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard

Hajlitott aljzathaz

A specialis ontott konny(ifém és a tobbréteg fellileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézio- és titésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelolés gyors és konnyl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kertil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthaté és elhelyezheté.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezé
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HQP AWLU
Rendelési 1003060000
szam

GTIN (EAN) 4032248697991
Qty. 18T

Valtozat
HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,

bedugva, Véalaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnyifém és a tobbrétegd felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrdzid- és titésallosaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelolés gyors és konny( azonositast tesz
lehetévé. Minden haz |ézeres jeloléssel maradandéan
feliratozasra keriil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé vélasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HQP SLU 1PG16
Rendelési 1003110000

szam

GTIN (EAN) 4032248698042
Qty. 18T

Valtozat
HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,
bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,

Kéabelbevezetések mérete: PG 16
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Osszekotd haz

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbol van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és ttésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehet6vé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerul, ugy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HQP KOLU 1PG16 Valtozat

Rendelési 1003120000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Osszekots haz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4032248698059 Kabelbevezetések mérete: PG 16

Qty. 18T

Aljzathaz

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnyifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézio- és utésallosaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyuijt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelolés gyors és konnyl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerdil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HOQM ALU Valtozat
Rendelési 1003050000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Valaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard

GTIN (EAN) 4032248697984
Qty. 18T
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Tipus HDC HOQM ALU CS Valtozat
Rendelési 1251680000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Valaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard

GTIN (EAN) 4050118051803
Qty. 18T

17 pélusu

Altalanos rendelési adatok

A HQ sorozat - kimagaslé tudas kompakt kivitelben. Az
elektromos jellemz6ék magukért beszélnek. A standard HE
krimpelhet6 érintkezék is hasznalhatok itt.

A huzalcsatlakozasi szint krimpelheté érintkezének
tervezve A létrejott krimpcsatlakozas évtizedek 6ta
szabvanynak szamit.

A betétekhez krimpelhetd érintkez6ket nem mellékellink.
Pélusszam: 17 (+PE)

Névleges aram: 10 A

Névleges fesziiltség 250 V

Névleges fesziiltség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC
Krimpelhetd csatlakozas

Tipus HDCHQ 17 FC Valtozat
Rendelési 1003200000 HDC-betét, Hively, 250 V, 10 A, Pélusszam: 17, Krimpelhetd
szam csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: HQ

GTIN (EAN) 4032248698196

Qty. 18T

Tipus HDC HQ 17 MC Valtozat

Rendelési 1003210000 HDC-betét, Dugé, 250V, 10 A, Pélusszam: 17, Krimpelhet6
szam csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: HQ

GTIN (EAN) 4032248698202

Qty. 18T

4/2 polusu

Altalanos rendelési adatok

A HQ sorozat - kimagaslé tudas kompakt kivitelben.
Az elektromos jellemzék magukért beszélnek. On itt
hasznalhatja a bevalt HD- és HX- sajtol6 érintkez6ket.
A huzalcsatlakozasi szint sajtold érintkez6nek van
tervezve A bevalt krimpcsatlakozast mar évtizedek 6ta
szabvanyként hasznaljak.

A betétekhez krimpelhet6 érintkez6ket nem mellékeliink.
Polusszam: 4/2 (+védéfold)

Névleges aram: 40/ 10A

Névleges feszlltség: 690 / 250 V

Névleges fesziiltség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Tipus HDCHQ4/2 FC Valtozat
Rendelési 1003160000 HDC-betét, Hiively, 690 V, 40 A, Pdlusszam: 6, Krimpelhet6
szam csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: HQ

GTIN (EAN) 4032248698158
Qty. 18T
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Tipus HDC HQ 4/2 MC Valtozat
Rendelési 1003170000 HDC-betét, Dugd, 690V, 40 A, Pélusszam: 6, Krimpelhetd
szam csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: HQ

GTIN (EAN) 4032248698165
Qty. 18T

Altalanos rendelési adatok

Kis méret, de egészen nagy. Az elektromos értékek
magukért beszélnek. A bevalt HE sajtolhato érintkezdk is
hasznalhatok itt.

Pélusszam: 8 (+PE)

Névleges dram: 16 A

Névleges fesziiltség: 500 V

Névleges fesziiltség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Tipus HDC HQ 8 MC Véltozat
Rendelési 1919970000 HDC-betét, Dugd, 500V, 16 A, Pélusszdm: 8, Krimpelhetd
szam csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: HQ

GTIN (EAN) 4032248557943

Qty. 18T

Tipus HDC HQ 8 FC Valtozat

Rendelési 1919980000 HDC-betét, Hively, 500 V, 16 A, Pélusszam: 8, Krimpelhet6
szam csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: HQ

GTIN (EAN) 4032248557950
Qty. 18T

HQ. verzio HDC-hez

4

Altalanos rendelési adatok

A késziilékhazak b&séges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.

A sargarézbdl, miianyagbdl és rozsdamentes acélbdl
készilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eldirasainak, hogy mindenféle ipari
késziilékhazhoz hasznalhatdk legyenek.

A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggben

a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,

UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany
el6irdsainak megfeleléen.

Tipus VG 16 HQ K68 4-6.56 Valtozat

Rendelési 2715990000 Ipari nehézcsatlakozdk, Tartozékok, Tomszelencék, Polikarbonat

szdm

GTIN (EAN) 4050118769821

Qty. 18T
Tipus VG 16 HQ K68 6.5-9.5 Viltozat
Rendelési 1273890000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, Polikarbonat

szam
GTIN (EAN) 4050118063233
Qty. 18T
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Tipus VG 16 HQ K68 9-13 Valtozat
Rendelési 1016070000 Ipari nehézcsatlakozdk, Tartozékok, Tomszelencék, Polikarbonat
szdm
GTIN (EAN) 4032248725526
Qty. 18T
Tipus VG16 HQ K68 9-12SH Véltozat
Rendelési 1045530000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, Polikarbonat
szam
GTIN (EAN) 4032248779437
Qty. 50 ST
Tipus VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Valtozat
Rendelési 1016080000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, Polikarbonat
szam
GTIN (EAN) 4032248725533
Qty. 18T
Tipus VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Valtozat
Rendelési 1045540000 Ipari nehézcsatlakozdk, Tartozékok, Tomszelencék, Polikarbonat
szdm
GTIN (EAN) 4032248779444
Qty. 18T
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