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A HQ sorozat - kimagaslé tudas kompakt kivitelben. Az
elektromos jellemzék magukért beszélnek. A standard HE
krimpelheté érintkezék is hasznalhatok itt.

A huzalcsatlakozasi szint krimpelheté érintkezének
tervezve A létrejott krimpcsatlakozas évtizedek 6ta
szabvanynak szamit.

A betétekhez krimpelhet6 érintkez6ket nem mellékeliink.
Pélusszam: 7 (+PE)

Névleges aram: 10 A

Névleges fesziiltség: 400 V

Névleges fesziiltség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-betét, Huvely, 400 V, 10 A, Pblusszam: 7,
Krimpelheté csatlakozas, Telepitési szerkezeti
méret: 1

Rendelési szam 1003180000

Tipus HDCHQ 7 FC

GTIN (EAN) 4032248698172

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

( € @ c P us

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E92202

Méretek és tomegek

Mélység 21 mm Mélység (coll) 0.8268 inch
Magassag 40.2 mm Magassag (coll) 1.6827 inch
Szélesség 21 mm Szélesség (coll) 0.8268 inch
Nett6é tomeg 13.2¢g

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Vegyszerallésag Anyag Aceton
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Ammonia, vizes oldat
Vegyszerallosag Feltételesen ellenalld
Anyag Petréleum
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Benzol
Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag Dizelolaj
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Ecetsav, koncentralt
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag Kalium-hidroxid
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Metanol
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Motorolaj
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Lag, higitott
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Hidrokloérfluor-szénhidrogének
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Kultéri hasznalat
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Méret
Szélesség 21 mm Alap teljes hossza 21T mm
Aljzat magassaga 40.2 mm
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Altalanos adatok

Po6lusszam 7 Dugaszolasi ciklusok, eziist =500

Dugaszolasi ciklusok, arany =500 Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 csatlakozas
Telepitési szerkezeti méret 1 UL 94 éghetéségi osztaly V-0

Térfogati ellenallas <4 mQ Szin bézs

Szigetelési ellenallas 1010 Q Szigetel6anyag PC livegszal-erdsitéssel

(UL listas és vasuti
tanusitassal)

Szigetel6anyag csoport llla Tipus Hively
Szennyezés sulyossaga 3 Alapanyag Rézotvozet
Sorozat HQ Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 400V
Névleges fesziiltség az UL/CSA szerint 600V AC/DC Névleges lokéfesziiltség (DIN EN 61984)6 kV
Névleges aram (DIN EN 61984) 10 A Halogénmentes false
Alacsony flistképzédés a DIN EN Igen BG 1

45545-2 szerint

PE csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas Kés mérete, hornyos (PE-csatlakozas) SD0.6x3.5

Csupaszolasi hossz, PE-csatlakozas 5 mm PE-csatlakozas max. meghuzasi 0.55 Nm
nyomatéka

PE-csatlakozas min. meghuzasi 0.5 Nm Rogzitécsavar M3

nyomatéka

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min. AWG 26

Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max. AWG 14

Valtozat
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
AWG, max. csatlakozas
Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 csatlakozas Telepitési szerkezeti méret 1
Térfogati ellendllas <4 mQ Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.14 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2
Alapanyag Rézotvozet BG 1
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Altalanos rendelési adatok

Kilonboz6 tartozékok allnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kédold elemeket is a betétekhez.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

HDC HQ 7 CPF
1003220000

4032248698219
50 ST

Valtozat

Ipari nehézcsatlakozdk, Tartozékok, Rogzité rendszer

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 1ST

Tipus SDIS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008400000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056361

Qty. 18T

Tipus SDS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008340000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248056293

Qty. 18T
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Tartozékok

Crimping tools

Krimpel6 szerszamok kapcsolt érintkez6khoz

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehetdség helytelen miikodés esetén

* Utkozével az érintkezék pontos pozicionalasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CTXCM 1.6/2.5 Valtozat

Rendelési 9018490000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.14mm2, 4mm?2, W-
szam krimp

GTIN (EAN) 4008190884598

Qty. 18T

Tipus CTINCM 1.6/2.5 Valtozat

Rendelési 9205430000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.14mm2, 6mm?2, 4
szam fogas krimpelés

GTIN (EAN) 4032248733446

Qty. 18T

Erintkezé kiszereld szerszam

A Weidmiiller krimpel6 szerszamok, érintkezéeltavolitd
szerszamok és szaloptikai szerszamok sokasagat kinalja.

il

Altalanos rendelési adatok

Tipus REMOVAL TOOL HD Viltozat

Rendelési 1866730000 Szerszamok, Erintkezékioldé szerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248437054

Qty. 1ST
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A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és

R e mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkezé
. kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhato. Az
#‘ . e B . Ve 7 7 7 7 7 - s 7 7
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.
R s ) e
===y

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AG Valtozat

Rendelési 1651570000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400248 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO.5AG Valtozat

Rendelési 1651580000 Ipari nehézcsatlakozék, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400255 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AG Valtozat

Rendelési 1601760000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hiively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott,
GTIN (EAN) 4008190158354 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BM1.5AG Valtozat

Rendelési 1651600000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400279 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BM2.5AG Valtozat

Rendelési 1651610000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Huively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400286 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AU Valtozat

Rendelési 1651670000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hiively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400347 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO.5AU Valtozat

Rendelési 1651680000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400354 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AU Valtozat

Rendelési 1651690000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hiively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400361 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST
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Tipus HDC-C-HD-BM1.56AU
Rendelési 1651700000

szdm

Valtozat

Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
MixMate, Hiively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,

GTIN (EAN) 4008190400378 Rézbtvozet
Qty. 100 ST
Tipus HDC-C-HD-BM2.5AU Valtozat

Rendelési 1651710000
szam

GTIN (EAN) 4008190400385
Qty. 100 ST

Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,

MixMate, Huively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott,

Rézotvozet
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